PRO.

FICHE TECHNIQUE

Fibre de verre BS exposés soudés bout Thermocouples
Types de K ou J, 2 metres de long, avec fils de queue — code couleur BS1843

T/C
Type

IKI
IJI

Type ‘K’ Type J

Types de thermocouple K ou J

Réponse rapide, jonction exposée soudée

fibre de verre de 2 métres de long isolé le cable de la paire plat
Résistance a la bonne température (ne convient pas dans les fluides)
conducteurs de 1/ 0,3 mm

Fils de queue de couleur

Les températures de —60 ° C a + 350 ° C (courtes périodes jusqu'a 400 ° C)
Chromocodés pour ancien British Standard — BS1843-1952

Tolérance conformément a IEC 584 classe 2

Idéal pour les applications de test et de développement

conducteurs longueur +positif -négatif Allied RS order
tail wire tail wire code code

1/0.3mm 2 metres marron bleu 70636357 151-192

1/0.3mm 2 metres jaune bleu 70636353 150-004
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Francais




