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静電気・クリーン対策品

F-840

F-843-B

F-841-B

F-841-A

F-843-A

床面の静電気対策に

F-840
F-841-A
F-841-B
F-843-A
F-843-B

× 6枚
× 2枚
× 2枚
× 3枚
× 3枚

右写真組み合わせ例

32,350円（29,960）

Aタイプ Bタイプ

アース端子

アース線の取り付けについて

F-840 の穴を利用して市販の
M5×8ネジ・ナット・ワッシャ
などで 1.25mm2 以上の
銅より線を接続し、他端に
アース線を取り付けてください。

各1,933円（1,790）

2,732円（2,530）導電性フロアマット
導電性フロアマット（Aタイプ）
導電性フロアマット（Bタイプ）
導電性フロアマット（Aタイプ）
導電性フロアマット（Bタイプ）

F-840
F-841-A
F-841-B
F-843-A
F-843-B

品  番 価  格重量
g

300（W）×300（D）

75（W）×375（D）

75（W）×300（D）

品 名 外形寸法
mm

310

150

120

ESD管理値
Ω

Rｇ≦1×107

厚さ
mm

10

各1,371円（1,270）

F-840～F-843 導電性フロアマット
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組み換え時など、
必要なスペース、形状に合わせて簡単にセットできます。
衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。
各フロアマットはジョイント方式で、施工も簡単。

RoHSRoHSRoHS記録
用紙ESD対策品

床面の静電気対策と疲労対策に

27

重量
kg

ESD管理値
Ω

Rg≦1×10841（W）×5（L）

外形寸法
m

厚さ
mm

■ アース線は付属しておりません。
 別途 F-127または F-27をお求めください。

※送料無料：離島・海外を除く

送料無料
￥0

※

F-730 導電性フロアマット
34,452円（31,900）
床用ダイヤ形エンボスマット。

表面形状（エンボス） F-127アース線使用例

セル生産現場の静電気対策と
疲労対策に

F-735
F-736

品  番

5
1

18
3.5

外形寸法
mm

ESD管理値
Ω

重量
kg

厚さ
mm 入数

900（W）×600（D） 12.7 Rｇ※1≦1×107

■ アース線は付属しておりません。別途 F-127をお求めください。

F-735/F-736 導電性クッションマット
F-735  85,104円（78,800）
F-736  17,604円（16,300）
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。

F-127 アース線使用例

※送料無料：離島・海外を除く

デモ機
無料貸出

記 録
用 紙

F-735のみ

送料無料
￥0

※

ESD対策品

クッションマット・フロアマット

750

1050

F-843-B F-841-B

F-840 F-843-B

F-843-B

F-841-B

F-840

F-840F-840

F-840F-840

F-841-A

F-843-A

F-843-A

F-843-AF-841-A

5m

1m

クッション性のある構造で
足腰の疲労を軽減

自由自在にサイズ拡張できる
ジョイント構造

表面

裏面

切断面

ESD対策品

記 録
用 紙 カット

※1. Rg…EPAグラウンド抵抗またはグラウンド可能接続点への抵抗。（詳しくはP.222参照）


