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Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFNB 4TX/FX - 2891027
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció
tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(http://download.phoenixcontact.de)

Ethernet Switch, 4 darab TP-RJ45 és 1 darab optikai kábeles csatlakozóval, 100 MBit/s teljes duplex
adatátvitel SC-D formátumban, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködő felismerése (RJ45),
autocrossing funkció

Előnyei

 Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé

 Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel

 Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s, az optikai portok pedig 100 MBit/s adatátviteli sebességet tesznek lehetővé

Kereskedelmi adatok
Csomagolási egység 1 db

GTIN

GTIN 4046356588089

Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,267 kg

Vámtarifaszám 85176200

Származási ország Tajvan

Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)

Műszaki adatok

Megjegyzés
Használati korlátozás EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen

Méretek
Szélesség 28 mm

Magasság 110 mm

Mélység 70 mm

Környezeti feltételek
Védettség IP20

Környezeti hõmérséklet (üzemi) 0 °C ... 60 °C
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Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFNB 4TX/FX - 2891027
Műszaki adatok

Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -20 °C ... 85 °C

Megengedett páratartalom (üzemben) 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)

Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)

Légnyomás (üzemeléskor) 86 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 1500 m-ig)

Légnyomás (tárolás/szállítás) 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig)

Interfészek
1. interfész Ethernet (RJ45)

A portok mennyisége 4 (RJ45 portok)

Útmutató a csatlakozási módhoz Autonegotiation és autocrossing

Átviteli fizika Ethernet csavart érpáras RJ45-tel

Átviteli sebesség 10/100 MBit/s

2. interfész Száloptikás csatlakozó

A portok mennyisége 1 (SC multimódus)

Átviteli fizika Multimode üvegszál

Átviteli sebesség 100 MBit/s (teljes duplex)

Átviteli távolság 12,1 km (Üvegszál, F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000)

Hullámhossz 1310 nm

Funkció

Alapfunkció Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3
szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode

További funkciók Autonegotiation

Diagnosztikai és állapotjelzők LED-ek: US, link és aktivitás portonként

Hálózatkiterjesztési paraméterek
Kaszkádolási mélység Hálózati, vonalas és csillag struktúra: tetszőlegesen

Maximális vezetékhossz (csavart vezetékpár) 100 m

Tápfeszültség
Tápfeszültség 24 V DC

Hullámosság 3,6 VSS (a megengedett feszültségtartományon belül)

Tápfeszültség tartomány 12 V DC ... 48 V DC

Jellemző áramfelvétel 185 mA (US = 24 V DC mellett)

Általános
Szerelési mód Kalapsín

AX kialakítás Blokkos építésmód

Nettó súly 267 g

Elektronikaház anyaga Alumínium

Szabványok és meghatározások
Elektromágneses összeférhetőség Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel

Zavarkisugárzás EN 61000-6-4
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Műszaki adatok

Szabványok és meghatározások
Zavarállóság EN 61000-6-2

UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Environmental Product Compliance
China RoHS Rendeltetésszerű használat ideje (EFUP): 10 év;

A veszélyes anyagokra vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói
nyilatkozat” kategóriájában találhatók

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 19170402

eCl@ss 4.0 27250501

eCl@ss 4.1 27250501

eCl@ss 5.0 19030117

eCl@ss 5.1 19030100

eCl@ss 6.0 19170100

eCl@ss 7.0 19170106

eCl@ss 8.0 19170106

eCl@ss 9.0 19170106

ETIM

ETIM 2.0 EC000734

ETIM 3.0 EC000734

ETIM 4.0 EC000734

ETIM 5.0 EC000734

ETIM 6.0 EC000734

ETIM 7.0 EC000734

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172901

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43201410

UNSPSC 13.2 43222612

Tanúsítások

Tanúsítások

Tanúsítások

UL Listed / cUL Listed / EAC / EAC / KC / cULus Listed
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Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SFNB 4TX/FX - 2891027
Tanúsítások

Robbanásbiztonsági tanúsítások

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

A tanúsítás részletei

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

EAC      EAC-Zulassung

EAC      RU *-
DE.A*30.B.01735

KC    http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do  KCC-REI-
PCK-FL289102

cULus Listed      

Tartozékok

Tartozékok

Patchkábel

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,3 m
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Tartozékok

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,5 m
 
 

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 1 m
 
 

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 1,5 m
 
 

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 2 m
 
 

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 3 m
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Tartozékok

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 5 m
 
 

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 7,5 m
 
 

Patch kábel - FL CAT5 PATCH 10,0 - 2832629

lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 10 m
 
 

Védősapka

Porvédelem - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991

porvédő sapka RJ45 aljzathoz
 
 

Végtartó kapocs

Végtartók - E/NS 35 N - 0800886

végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
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