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VERWARMENSTEGO - PRODUCTCATALOGUS

Art. nr. Max. schakelcapaciteit Gebruikstemperatuur
01010.0-00 DC 15 A -30 tot +40 °C (-22 tot +104 °F)

01010.0-10 DC 13 A -30 tot +50 °C (-22 tot +122 °F)

01010.0-20 DC 11 A -30 tot +60 °C (-22 tot +140 °F)

TECHNISCHE GEGEVENS

Contactsoort sluiter (MOSFET)

Levensduur > 100.000 cycli

Bedrijfsspanning DC 20 tot 56 V

Besturingscontact – signaalstroom 3 mA op DC 20 V / 4,5 mA bij DC 24 V  
14 mA op DC 48 V / 17 mA bij DC 56 V

Aansluiting 6-polig klem: flexibele draad1 1,5 mm² (AWG 16);  
max. 2,5 mm² (AWG 12) 

Bevestiging clip voor 35 mm DIN rail, EN 60715

Behuizing Kunststof  conform UL94 V-0, grijs (tweekleurig) 

Afmeting 93 x 53 x 44 mm

Gewicht ca. 65 g

Montage verticaal

Gebruikstemperatuur zie onderstaande tabel

Voorraadtemperatuur -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)

Gebruiks-/voorraad luchtvochtigheid max. 90 % rF (niet condenserend)

Beschermingsklasse IP20

Certificaten VDE, UL File No. E342261, EAC

Richtlijnen andere uitvoeringen op aanvraag

1 �Bij aansluiting met flexibele draad moeten adereindhulzen gebruikt worden. 

Elektronische schakelmodule voor het schakelen van DC apparatuur met grote capaciteit in schakelkasten. Het 
wordt via een extern, potentiaalvrij contact (thermostaat of hygrostaat) gestuurd, welke tussen de klemmen 3 en 
4 geschakeld is. Controleer of het externe contact deze signaalstroom probleemloos schakelen kan.

>> Hoge DC schakelcapaciteit
>> Veelzijdig inzetbaar

>> Breed DC spanningbereik
>> Eenvoudige aansluiting

Aansluitvoorbeeld

Verwarming Schakelmodule DCM 010

Aansluitingdiagram

SCHAKELMODULE  
DCM 010 | DC 20 tot 56 V

TECHNISCHE DATASHEET
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