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RS PRO Fluter, 1 LED, 80 W, 
6400 → 7200 lm, IP65 85 → 

265 V  

RS Best.-Nr. 787-1329              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Flutlicht 
 

• Wattleistung von 80 
W 
 

• Spannung von 85 
bis 265 V 
 

• IP65 zum Schutz 
gegen das 
Eindringen von 
Wasser und 
Schmutz 
 

• Eine LED-Lampe 
 

• Leuchtkraft von 
6400 bis 7200 lm 
 

• Abmessungen: (L) 
362 mm x (B) 285 
mm x (T) 115 mm 
 

• Farbtemperatur: 
6500 K 
 

• Usage of roughly 
50.000 hours 
 

• Arbeitet von -30 °C 
bis +45 °C. 
 

• CE-, DLC-, FCC-, 
RoHS-konform für 
Sicherheit, Qualität 
und minimale 
gefährliche 
Materialien 
 

• UL-Strahlwinkel von 
120° 
 

• Für den Innen- und 

MERKMALE 

7
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Der RS PRO LED-Fluter (Leuchtdiode) verbraucht 70 % weniger Strom als eine Standard-
Halogenlampe und hält fünfmal so lange. Diese vielseitige Leuchte befindet sich in Wohn- und 
Gewerbebereichen und wird in Museen, Lagerhallen und Gärten verwendet. Er umfasst eine 
Montagehalterung und ein 50-cm-Kabel, sodass Sie es einfach an der Wand oder Decke aufhängen 
können. 

 

 

 

Flutlichtart Im Freien 

Anzahl der LEDs 1 

Leuchtkraft 6400 lm bis 7200 lm 

Lichtfarbe Kühles Weiß 

Lichtstromeffizienz ≥80-90 lm/w 

Farbtemperatur 6500K 

Farbindex (CRI) RA > 80       

PIR im Lieferumfang enthalten Nein 

Strahlwinkel 120° 

Gehäusematerial Aluminium  

Gehäusefarbe  Grau 

Anwendungen   
Lagerhäuser, Parkplätze, Gehwege, Baugebiete, 
Parks und Gärten, Heimsicherheit      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 
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Wattleistung 80W 

Spannung 85 V ac bis 265 V ac 

Lampentyp LED 

Frequenzbereich 50 Hz bis 60 Hz 

Lebensdauer 50000h 

Lampe im Lieferumfang enthalten Ja 

Wirkungsgrad der Lampe (%) >90 % 

Solarmodul Nein 

Leistungsfaktor > 0,9 

 

  

 

Abmessungen 362 mm x 285 mm x 115 mm 

Höhe 362mm 

Breite 285mm 

Tiefe 115mm 

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 45 °C.   

Minimale Betriebstemperatur -30°C 

Maximale Betriebstemperatur 45 °C.      

 

 

 

IP-Schutzart   IP65   

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE, DLC, FCC 

Normen erfüllt CE, RoHS-konform, UL 

Energieeffizienzklasse EU    A+ 

    

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 
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