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Informacje do zamoéwienia
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Szczegbdtowe dane techniczne

Cechy

Wersja Long Range

Typ przylacza Przewéd

Okno odczytu Po stronie czotowe;j
Proces odczytu Skaner liniowy
Ognisko optyczne Stata ogniskowa

Zrédto Swiatta

Punkt Swietlny Laser, widzialne, czerwony, 655 nm

Klasa lasera 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
Kat otwarcia <50°

Czestotliwos¢ skanowania 400 Hz ... 1.200 Hz

Rozdzielczo$é kodu 0,35 mm ... 1 mm

Odlegtos¢ odczytu 60 mm ... 730 mm 2

Y Szczegbty — patrz charakterystyki zasiegu.

Mechanika/elektryka

Typ przylacza 1 x Wtyk 15-pinowy D-Sub-HD (0,9 m)

Napiecie zasilajace 10V DC...30VDC

Pobor mocy 45W

Obudowa Odlew cisnieniowy ze stopu aluminium
Kolor obudowy Jasnoniebieski (RAL 5012)

Szyba przednia Szkto

Stopien ochrony IP65 (DIN 40 050)

Klasa ochrony IIl (VDE 0106/IEC 1010-1)

Masa 225 g, z przewodem podtgczeniowym

Wymiary (di. x szer. x wys.) 61 mm x 66 mm x 38 mm
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MTBF

Wydajnosé
Struktury kodu mozliwe do odczytu

Typy kodu kreskowego
Stosunek szerokosci kresek
Liczba kodow na skan

Liczba kodow w polu odczytu

Liczba znakéw w polu odczytu

Liczba odczytow wielokrotnych

Interfejsy
PROFINET
Rodzaj wbudowania
Funkcja
EtherCAT
Rodzaj wbudowania
Szeregowy
Funkcja
Predkosé przesytania danych
CAN
Funkcja
Predkos¢ przesytania danych
CANopen
Predkosé przesytania danych
PROFIBUS DP

Rodzaj wbudowania
DeviceNet™
Rodzaj wbudowania

Wejscia dwustanowe
Wyjscia dwustanowe

Taktowanie odczytu

Wskazania optyczne

Sygnalizacja dzwiekowa
Program konfiguracyjny

Dane dotyczgce otoczenia

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
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100.000 h

Kody 1D

Wszystkie powszechnie stosowane typy kodéw, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar,
GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Telepen,
MSI/Plessey

2:1..3:1

1 ... 20 (Dekoder standardowy)
1 ... 6 (SMART620)

1 ... 50 (Rozr6znianie automatyczne)

1.500
500 (w przypadku funkcji CAN-multiplekser)

AL oo, O

v

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu sieci przemystowej CDF600-2
PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port

v

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu sieci przemystowej CDF600
v, RS-232, RS-422, RS-485

Host, AUX

2.400 Baud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kilobodéw (RS-232)

v

Sie¢ SICK CAN Sensor Network (Master/Slave, multiplekser/serwer)

20 kbit/s ... 1 Mbit/s

v

20 kbit/s ... 1 Mbit/s

v

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu sieci przemystowej CDF600-2
v

Opcjonalnie za posrednictwem zewnetrznego modutu przytaczeniowego CDM + CMF

4 (,Czujnik 1”7, ,Czujnik 27, 2 wejScia za posrednictwem opcjonalnej pamieci parametréow
CMC600 w CDB620/CDM420)

4 (,Wynik 17, ,Wynik 2”, 2 wyjScia za posrednictwem opcjonalnej pamieci parametréw
CMC600 w CDB620/CDM420)

WejScia dwustanowe, wolne, Interfejs szeregowy, Autotakt, CAN

6 LEDs (Ready)
, Result

, Laser

, Data

, CAN

, LNK TX

Brzeczyk (mozna wytaczy¢, przypisana funkcja wyswietlania wynikéw)

SOPAS ET

EN 61000-6-3 (2001-10) / EN 61000-6-2:2005
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Odpornos¢ na drgania EN 60068-2-6 (1995)
Temperatura otoczenia pracy 0°C..+40 °C
Temperatura sktadowania -20 °C...+70 °C

Dopuszczalna wzgledna wilgotnosé powie- 90 %, bez kondensacji

trza
0Odpornos¢ na swiatto zewnetrzne 2.000 Ix, na kodzie kreskowym
Kontrast druku kodu kreskowego (PCS) >60 %

0golne wskazowki

Wskazowka dotyczaca stosowania Do podtaczania sieci Ethernet nalezy stosowaé wersje CLV6xx z Ethernetem
Klasyfikacje

ECl@ss 5.0 27280102
ECl@ss 5.1.4 27280102
ECI@ss 6.0 27280102
ECI@ss 6.2 27280102
ECl@ss 7.0 27280102
ECl@ss 8.0 27280102
ECl@ss 8.1 27280102
ECl@ss 9.0 27280102
ECl@ss 10.0 27280102
ECI@ss 11.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
UNSPSC 16.0901 43211701
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Wykres pola odczytu

Reading field height in mm (inch)
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Reading distance in mm (inch)
Resolution

[ a: 0.35 mm (13.8 mil)
B c: 1.00 mm (39.4 mil)

B b:0.50 mm (19.7 mil)

Zalecane akcesoria
Wigecej wersji urzadzen i akcesoriow =» www.sick.com/CLVE2x
Krotki opis Typ Nr artykutu
Uchwyty montazowe i ptytki mocujace

% 3 Katownik z ptytkg adaptera Uchwyt montazowy 2042902

Modut kopiujacy
Zewnetrzna pamie¢ parametréw do zintegrowania w CDB620/CDB650/CDM42x CMC600-101 1042259

Maty modut przytaczeniowy do jednego czujnika, 4 ztacza Srubowe PG, podstawowe CDB620-001 1042256
urzadzenie dla CMC600
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Polecane ustugi
Wiecej ustug

Przedtuzenie gwarancji

¢ Obszar produktu: Rozwigzania automatycznej identyfikacji, systemy wizyjne, Dalmierze, Roz-
wigzania pomiarowe i detekcyjne

« Zakres ustug: Ustugi odpowiadajg zakresowi ustawowej gwarancja producenta (0gélne wa-
runki zakupu firmy SICK)

¢ Czas trwania: Pie¢ lat gwarancji od daty dostawy.

Test wydajnosci

¢ Obszar produktu: Stacjonarne czytniki kodéw kreskowych

« Zakres ustug: Kontrola ustalonych funkcji, np. wydajno$ci odczytu

¢ Koszty podrozy: Ceny nie zawierajg kosztow podrdzy, takich jak np. wydatki na hotel, przelot,
czas przejazdu i diety.

» Czas trwania: Prace dodatkowe s3 rozliczane osobno wedtug naktadéw

Szkolenie w zakresie produktow, systemow i oprogramowania

« Zakres ustug: SICK oferuje szkolenia dla wielu grup docelowych na poziomach od podstawo-
wego po ekspercki, Format i miejsce szkolenia mozna uzgodnic z firmg SICK

Uruchomienie

¢ Obszar produktu: Stacjonarne czytniki kodéw kreskowych

« Zakres ustug: Kontrola podfaczenia, doktadna regulacja, optymalizacja parametréw produk-
tu SICK oraz testy, Ustawienie ustalonych wczesniej funkcji konfiguracji odczytu, konfiguraciji
kodoéw, przetwarzania danych i sieci, interfejsow lub wejs¢ i wyjsé

* Koszty podrozy: Ceny nie zawierajg kosztow podrézy, takich jak np. wydatki na hotel, przelot,
czas przejazdu i diety.

¢ Czas trwania: Prace dodatkowe sg rozliczane osobno wedtug naktadéw

Typ Nr artykutu

Przedtuzenie gwarancji do tgcz- 1680671
nie pieciu lat od daty dostawy

Test wydajnosci CLVAxx/CLV6xx 1682028

Szkolenie: seria CLV6er 1612231

Uruchomienie urzgdze- 1681925
nia CLV61x ... CLV64x
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



