Product data sheet
Characteristics

CA4KN31BW3

Contactor auxiliar TeSys CA4K - 3NA+NF

24\/CC baixo consumo

Price*: 64.10 EUR
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Principal
Gama TeSys
Nombre del producto TeSys CAK
Tipo de producto o componente Reles de control
Nombre corto del dispositivo CA4K
Aplicacion del contactor Circuito de control
Categoria de empleo DC-13

AC-15
Composicion de los polos de contacto 3NA+1NC

[Ue] Tension nominal de empleo

<=690 V <= 400 Hz

Tipo de circuito de control

DC bajo consumo

[Uc] tension de circuito de control

24V DC

Complementario
Caracteristica de la bobina

Con diodo de limitador de pico bidireccional integrado

[Ith] Corriente térmica convencional

10 Aen <50 °C

Irms poder de conexion nominal

110 A acorde a IEC 60947

Fusible asociado

[Ui] Tensién nominal de aislamiento

10 A gG acorde a IEC 60947
10 A gG acorde a VDE 0660

690 V acorde a IEC 60947

750 V acorde a VDE 0110 gr C
690 V acorde a BS 5424

600 V acorde a CSA C22.2 No 14

Soporte de montaje

Carril
Placa

Tipo de conexion

Par de apriete

Bornas tornillo 1 cable(s) 1,5...4 mm3solido
Bornas tornillo 2 cable(s) 1,5...4 mm?2solido
Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...4 mm2Flexible con

Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...4 mm?2Flexible sin extremidad de cable

Bornas tornillo 1 cable(s) 0,34...1,5 mm?Flexible con

Bornas tornillo 2 cable(s) 0,34...1,5 mm?Flexible sin extremidad de cable

1,3 N.M - en Bornas tornillo - con destornillador plano & 6
1,3 N.M - en Bornas tornillo - con destornillador Philips n° 2 6 mm

Limites de tension del circuito de control

Desconexion, estado 1 0.1...0.75 Uc 50 °C)
Operactiva, estado 1 0,7...1,3 Uc 50 °C)

Duracién de maniobra

10...20 ms desact. bobina y apertura NA
15...25 ms desactiv. bobina y cierre NC
30...40 ms activ. de bobina y cierre NA
25...35 ms activ. de bobina y apertura NC

Durabilidad mecanica

30 Mciclos
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Rango de operacion

6000 Cyc/H

Inmunizado a microcortes 2 Ms
Consumo a la llamada en W 1,8 W 20 °C)
Consumo de mantenimiento en W 1,8 Wen 20 °C
Disipacion de calor 1,8 W
Tension minima de conmutacion 17V
Corriente minima de conmutacion 5 MA
Distancia de no superposiciéon 0,5 Mm
Resistencia de aislamiento > 10 MOhm
Altura 58 Mm
Anchura 45 Mm
Profundidad 57 Mm
Peso del producto 0,235 Kg
Entorno
Normas BS 5424
IEC 60947
NF C 63-140
VDE 0660
Certificaciones de producto UL
CSA
Grado de proteccion IP 410
Tratamiento de proteccién TC acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de funcionamiento -25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -50...80 °C

Altitud maxima de funcionamiento

Resistencia a las llamas

2000 m sin desclasificacion

V1 acorde a UL 94
Requerimiento 2 acorde a NF F 16-101
Requerimiento 2 acorde a NF F 16-102

Resistencia mecanica

Vibraciones contactor abierto, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6
Vibraciones conector cerrado, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6
Impactos contactor abierto, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Impactos conector cerrado, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Numero de unidades en empaque 1

Peso del empaque (Lbs) 0,220 Kg
Paquete 1 Altura 0,660 Dm
Paquete 1 ancho 0,480 Dm
Paquete 1 Longitud 0,620 Dm
Tipo de unidad del paquete 2 S02
Numero de unidades en el paquete 2 40

Peso del paquete 2 9,184 Kg
Paquete 2 Altura 15Cm
Ancho del paquete 2 30Cm
Longitud del paquete 2 40 Cm
Tipo de unidad del paquete 3 P06
Numero de unidades en el paquete 3 640
Paquete 3 Peso 159,355 Kg
Paquete 3 Altura 80 Cm
Ancho del paquete 3 80 Cm
Paquete 3 Longitud 60 Cm

Scléneider

Electric



Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh &

Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Conforme &

Sin metales pesados téxicos Si

Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de RoHS 2

Normativa de RoHS China i)

Comunicacion ambiental &

Perfil de circularidad &

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo co-

n un sistema de recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un conte-
nedor de basura.

Informacion Logistica

Pais de Origen ES

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months
| Product Life Status : Comercializado
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=596380&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=596380&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=596380&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=596380&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1503003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN

