VRTP+I

Volants a rayons avec poignée libre

ELESA Original design
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Elesa Standards Dimensions principales
Code Description D L B d; d,
78421-R VRTP.80+1 A-8 80 35 18 18 16
78422-R VRTP.80+1 A-10 80 35 18 18 16
78520-R VRTP.100+1 A-8 99 37 20 18 16
78521-R VRTP.100+1 A-10 99 37 20 18 16
78522-R VRTP.100+1 A-12 99 37 20 18 16
78620-R VRTP.125+1 A-8 125 44 22 22 20
78621-R VRTP.125+1 A-12 125 44 22 22 20
78622-R VRTP.125+1 A-14 125 44 22 22 20
78720-R VRTP.160+1 A-8 160 51 25 26 24
78721-R VRTP.160+1 A-14 160 51 25 26 24
78722-R VRTP.160+1 A-16 160 51 25 26 24
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Elesa Standards Dimensions principales Alésage Poignée C# L# Poids

Code Description D L B d, d, d; d, d,- h H m R [Nm] [J] g
78820-R VRTP.200+1 A-8 200 61 28 30 28 36 48.5 8 34 80 M8 84 300 24 579
78821-R VRTP.200+1 A-16 200 61 28 30 28 36 48.5 16 34 80 M8 84 300 24 552
78823-R VRTP.200+1 A-20 200 61 28 30 28 36 48.5 20 34 80 M8 84 300 24 525
78921-R VRTP.250+1 A-20 250 69 32 35 33 44 58 20 38 90 M10 105 420 28 904
78923-R VRTP.250+1 A-24 250 69 32 35 33 44 58 24 38 90 M10 105 420 28 888
78958-R VRTP.300+1 A-20 300 78 355 40 37 52 66 20 43 90 M10 127 480 36 1050
78961-R VRTP.300+1 A-26 300 78 355 40 37 52 66 26 43 90 M10 123 480 36 1111
79021-R VRTP.375+1 A-26 375 87 39 35 33 70 81 26 43 90 M10 160 380 55 1240
78926-R VRTP.250+IEL A-20 250 69 32 35 33 44 58 20 38 65 M10 105 420 28 914
78928-R VRTP.250+IEL A-24 250 69 32 35 33 44 58 24 38 65 M10 105 420 28 818
78964-R VRTP.300+IEL A-20 300 78 355 40 37 52 66 20 43 65 M10 127 480 36 1060
78966-R VRTP.300+IEL A-26 300 78 35.5 40 37 52 66 26 43 65 M10 127 480 36 1121
79026-R VRTP.375+IEL A-26 375 87 39 35 33 70 81 26 43 65 M10 160 380 55 1260

# Pour les modalités d'exécution des tests pour couple maximum de serrage applicable (C) et résistance aux chocs (L) voir les

. c2 €3 c4 B cs Mo
RALTO21  RALZO4 RALTOIS RALIOZ1  RALSDM  RALIODD
Code Description Calotte couvre-douille

29552-* ECB.T2-* VRTP.125
29553-* ECB.T3-* VRTP.160
29554-* ECB.T4-* VRTP.200

* Complétez avec I'index de la couleur (C1,....,C6).

Matiére

Technopolymere a base de polypropyléne (PP) a haute résilience. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres
agents chimiques.

Couleur
Noir, finition mate.

Couvre-douille

Plaquette frontale autocollante en aluminium anodisé.

VRTP.375: calotte en technopolymeére a base de polyester (PBT) couleur grise RAL 7035, finition brillante. Fournie avec le volant,
assemblage a pression, amovible en appuyant sur le bord extérieur (design original ELESA).

Exécutions standard

Douille en acier bruni, trou alésé H7.

- VRTP+I1: type en technopolymeére a base de polypropyléne (PP) a haute résilience, couleur noire, finition mate.

- VRTP+IEL: type en technopolymére a base de polypropylene (PP) recouvert d'élastomere thermoplastique (TPE)
"Soft-touch"”, couleur noire, finition mate.

VRTP+IEL

Exécutions spéciales sur demande
Douille avec trou et rainure de clavette selon . Pour la commande du volant de manceuvre avec
rainure de clavette ajoutez I'index -K apres le code et la description (ex. 78421-R-K VRTP.80+1 A-8-K).

Accessoires sur demande
Rondelle pour fixation axiale type .
- VRTP.125, VRTP.160 et VRTP.200 disponibles aussi avec calotte couvre-douille dans les couleurs Ergostyle (voir tableau).
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Modéles ELESA tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.



