
Hoja técnica
 

 

Fecha de creación 14 de mayo de 2014 10:05:08 CEST

  Versión del catálogo 10.03.2014 / Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones
técnicas

1

Serie W
WTR 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

 
Tipo WTR 2.5
Código 1855610000
Versión Serie W, Borne de medición seccionable, Sección

nominal: 2.5 mm², Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN) 4032248458417
U.E. 100 Pieza
 

 

 

El amplio y rico abanico de productos desde los 0,05
mm² hasta 300 mm² le ofrece un sin fin de posibilidades
para sus aplicaciones.
El acero endurecido para soportar las fuerzas mecánicas
y el cobre de elevada calidad con recubrimiento de
estaño garantizan una conductividad óptima. Todos
los materiales han sido probados según las actuales
normativas ambientales y cumplen con la directiva RoHS.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es_DE&ObjectID=1855610000
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Dimensiones y pesos
 
Anchura 5,1 mm   Altura 60 mm
Altura construcción baja 49 mm   Profundidad 48 mm
Peso neto 8,01 g    
 

Temperaturas
 
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C   Temperatura permanete de trabajo, max.120 °C
 

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
 
Sección de conexión del conductor,
flexible, 2 conductores embornables,
min. 0,5 mm²

  Sección de conexión del conductor,
flexible, 2 conductores embornables,
max. 1,5 mm²

Sección de conexión del conductor,
flexible con terminal tubular DIN
46228/1, 2 conductores embornables,
min. 0,5 mm²

  Sección de conexión del conductor,
flexible con terminal tubular DIN
46228/1, 2 conductores embornables,
max. 1,5 mm²

 

Bornes seccionables
 
Clavija de prueba integrada

No
  Par de apriete con atornillador eléctrico,

tipo DMS 1
Par de apriete, max. 0,8 Nm   Par de apriete, min. 0,4 Nm
Separación longitudinal giratorio   Separación transversal sin
 

Conductor embornable (conexión adicional)
 
Sección de conexión del conductor,
flexible con terminal tubular DIN
46228/1, conexión adicional, min. 0,5 mm²

  Sección de conexión del conductor,
flexible con terminal tubular DIN
46228/1, conexión adicional, max. 2,5 mm²

 

Conductor embornable (conexión nominal)
 
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo   Longitud de desaislado 10 mm
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm   Dirección de conexión lateral
Sección de embornado, conexión
nominal, min. 0,05 mm²

  Sección de embornado, conexión
nominal, max. 4 mm²

Tornillo de apriete M 2,5   Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max.

0,8 Nm
  Par de apriete con atornillador eléctrico,

tipo DMS 1
Calibre según 60 947-1

A3
  Sección de conexión del conductor,

rígido min., conexión nominal 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor,
rígido máx., conexión nominal 4 mm²

  Sección de conexión del conductor,
semirrígido, conexión nominal , min. 1,5 mm²

Sección de conexión del conductor,
semirrígido, conexión nominal , max. 4 mm²

  Sección de conexión del conductor,
flexible, max. 4 mm²

Sección de conexión del conductor,
flexible, min.

0,5 mm²

  Sección de conexión del conductor,
flexible con terminal tubular DIN
46228/1, conexión nominal, min. 0,5 mm²

Sección de conexión del conductor,
flexible con terminal tubular DIN
46228/1, conexión nominal, max. 2,5 mm²

  Sección de conexión del conductor
AWG, min.

AWG 30
Sección de conexión del conductor
AWG, máx. AWG 12
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Datos nominales
 
Sección nominal 2,5 mm²   Tensión nominal 500 V
Sobretensión de choque nominal 6 kV   Intensidad nominal 24 A
Corriente en conductor máximo 24 A   Normas IEC 60947-7-1
Grado de polución 3    
 

Datos nominales según CSA
 
Núm. de certificación (CSA) 154685-1152890   Tensión Gr C (CSA) 300 V
Corriente Gr C (CSA) 10 A   Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG    
 

Datos nominales según UL
 
Núm. de certificación (UR) E60693   Tensión Gr C (UR) 600 V
Corriente Gr C (UR)

20 A
  Sección del conductor Cableado de

fábrica máx. (UR) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de
fábrica mín. (UR) 30 AWG

  Sección del conductor Cableado de
campo máx. (UR) 12 AWG

 

Otros datos técnicos
 
Lados abiertos derecha   Tipo de montaje enclavado
Versión Conexión brida-tornillo,

Separador, para conexión
transversal enchufable,
abierto por un extremo

  Versión a prueba de explosivos

No
 

Datos del material
 
Material Wemid   Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0    
 

Valores característicos del sistema
 
Familia del producto Serie W   Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Dirección de conexión lateral   Número de pisos 1
Pisos internos puenteados No   Carril TS 35
Tapa final obligatoria Sí    
 

Clasificaciones
 
ETIM 3.0 EC000902   UNSPSC 30-21-18-11
eClass 5.1 27-14-11-26   eClass 6.2 27-14-11-26
eClass 7.1 27-14-11-26    
 

Observaciones acerca del producto
 
Texto indicativo de datos técnicos Conductor de 2,5 mm² con terminal tubular con aislamiento código 1333100000 (U.E. 500).
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Homologaciones en línea
 
Homologaciones

   
ROHS Conformidad
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