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RS Pro RS-9985, 
Isolationsprüfer, 1000 V, 4 

GΩ, CAT III 1000 V 

                  
RS Best.-Nr. 161-1630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Thermoelementmess
wert Typ K 

• Automatische AC/DC-
Spannungserkennung 

• Automatische 
Abschaltung 

• Staubdichte Dichtung 
mit Wasserdichtigkeit 

MERKMALE 
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Isolationsprüfer (oder Megger) werden verwendet, um sicherzustellen, dass die Isolierung von Kabeln 
sicher oder unbeschädigt ist, nachdem elektrische Arbeiten durchgeführt wurden. Prüfgeräte oder ME-
Ohmmeter sind von entscheidender Bedeutung, um ausgelöste Sicherungen, elektrische Geräte und 
Geräteausfall, das Risiko von Stromschlägen oder Bränden zu verhindern. 
Der RS Pro Isolationsprüfer mit Multimeter ist ein sehr vielseitiges und zuverlässiges Kit mit mehreren 
Funktionen wie automatischer AC/DC-Spannungserkennung, großer Widerstandsfähigkeit, Echt-
Effektivwert und mehr. Dieses Isolationsmessgerät ist kompakt, sehr robust und verfügt über einen 
praktischen Ständer und Halterungen für Ihre Fernprüfspitzen.  

 

 
 

Modellnummer RS-9985 
Prüfgerät-Typ Isolationswiderstandsprüfer  
Anzeigetyp LCD  
Messung des maximalen 
Isolationswiderstands 4GΩ 

Isolationsprüfbereich 0,001 Ω bis 4 GΩ 
Isolationsprüfspannungen 125 V bis 1000 V 
Kurzschluss-Prüfstrom Nennwert 1mA 
Überlastungsanzeige Ja  

Anwendungen Isolationsprüfer werden in der Automobilindustrie, 
Elektroinstallation und Heimwerkern eingesetzt 

 

 

 

Stromquelle Batterie  
Batterietyp 9 V NEDA 1604 
Batteriestatusanzeige Ja  
Eingangsimpedanz <10MΩ 

 

 
 

Ausgangsspannung Anzeigebereich Auflösung Prüfstrom Genauigkeit 

125V 0,125 MΩ bis 4 MΩ 0,001 MΩ 1 mA @ 125 
kΩ ± (2% + 10) 

250V 0,250 MΩ bis 4 MΩ 0,001 MΩ 1 mA @ 250 
kΩ 

± (2% + 10) 

500V 0,500 MΩ bis 4 MΩ 0,001 MΩ 1 mA @ 500 
kΩ 

± (2% + 10) 

Produktbeschreibung 
  

Elektrische 
 

Allgemeine 
 

Genauigkeitsmessung 
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1000V 1000 MΩ bis 4 MΩ 0,001 MΩ 1 mA @ 1000 
kΩ 

± (3% + 10) 

 
 

 

 

Abmessungen 96,5 mm x 60,5 mm x 220 mm 
Länge 96.5mm 
Breite 60.5mm 
Höhe 220mm 
Gewicht 631g 

 

 

 

Höhe 7000 ft. (2000 Meter) max  
Relative Luftfeuchtigkeit <80%  
Minimaler Betriebstemperaturbereich +5°C 
Maximaler Betriebstemperaturbereich +40°C 
Lagertemperaturbereich -20 0 C bis 60 0 C  

 

 

 

IP-Schutz IP67 
Sicherheitskategorie Stufe und 
Spannung CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 

 
 

 

 

Konformität/Zertifizierung En61010- 1/IEC61010-1  
Erklärung RoHS-Konformitätszertifikat 

 

 

 

 

 

Mechanische 
 

Schutzkategorie 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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