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RS Pro 开关、不锈钢、直接负

载、浮子、 300mm 、 300V 、 
300V 

RS 号： 312-7164             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 微型设计 

• 用户可配置 N/O（常

开）或 N/C（常闭） 

• 通过 1/8 英寸的 bsp  

• 不锈钢 316 

• 温度高达 120°c 

 

 

特点 
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RS PRO 312-7164 是一款内部安装式浮控开关。此紧凑型开关仅测量 64mm 高和 28 mm 直径的情

形。 
312-7164 由 316 等级不锈钢制成，这意味着它具有出色的耐腐蚀性。  

 

 

 

设备类型 浮动 
开关输出 直接负载 
主体材料 不锈钢   
浮动 sg 0.7 
最小液体 sg 0.8 
应用 控制泵作为指示器的警报 

 

 

 

最大交流电压 300V    
最大直流电压 300V 
最大电流 500mA  
最大压力 10bar  
电缆导线材料 镀锡铜  
电缆护套材料 xlpe    

 

 

 

 

 

 

商品描述属性 1 

一般规格 

电气规格 
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安装类型 垂直       

电缆长度    30cm 

电缆尺寸 17/0.10 - AWG22 

安装螺纹     1/8 英寸 bsp  
       

 

 

最低工作温度  -10°C   
最高工作温度 120°c   
电缆温度额定值 125°c   

 

 

 

合规性 / 认证 rohs 合规性证书        
     

 

 

 

 

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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