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RS Pro -10°c 至 +60°c 室内 

PT100 
RS 号： 376-1477             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 适用于大多数室内应

用 
 
 

• 2 线传感器可加速线性

响应和正温度系数 
 
 
• 白色 abs （丙烯腈丁

二烯苯乙烯）覆盖范

围 
 
 
• 坚固的温度探测器、

可提供响应性和精确

度 
 
 
• 长期稳定性 

特点 
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不同行业需要不同的解决方案来适应不断变化的世界。如果湿度和温度在起作用、湿度 / 温度变送器似

乎可捕获这两种要求、以支持多种应用。该传感器结合了这两种优势、可满足温度敏感设备的特定需

求。 

 

 

 

感应元件类型   PT100 、热敏电阻 
检测到温度范围 -10°c 至 60 °c 
检测到最高温度 60°c 
检测到最低温度 -10°C   
标称电阻 10kohms @ 25°c 

应用 
洁净室监控、 hvac （供暖、通风和空调）特别适用于对

空间要求严格的应用、适合与建筑管理系统、家用电

器、毒品行业一起使用 
     

  

 

终止  电缆  
电缆长度 2m    

     

 

 

尺寸 150mm x 6mm 
 

 

 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 



温度传感器 

第页 3的 3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

 

环境温度  -10°c 至 60 °c 
温度系数 主动型  

 

  

 

ip 等级  ip 65             
 

 

 

  

 

保护类别 

操作环境规格 


