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Zweipoliger, verriegelter 
Druckschalter (DPDT) von RS 

Pro, IP65, 16 mm (Ø), 
Frontplattenmontage, Not-Aus  

RS Best.-Nr. 745-2442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Wasserdicht gemäß 
IP65 

• Plattenausschnitt 
mit Ø 16 mm 

• Ausgelegt für 5 A 
250 V ac (8 A 125 V 
ac) 

• Silberkontakte 

• Isolationswiderstand
: > 50 MΩ 

• Betätigungskraft: 2 
kgf 

• Mechanische 
Lebensdauer: 
Mindestens 100000 
Schaltspiele 

• Elektrische 
Lebensdauer: 
Mindestens 50000 
Schaltspiele 

• Betriebstemperaturb
ereich: -25 bis +55 
°C. 

MERKMALE 
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Dieser Not-Aus-Schalter unserer Eigenmarke RS PRO ist für Industriestandard-Ausschnitte von 
16 mm in Platten mit einer Dicke zwischen 0,5 und 5 mm ausgelegt. Jeder Not-Aus-Schalter wird 
vormontiert mit einem 1 Schließer/1 Öffner + 1 Schließer/1 Öffner Kontaktblock mit 2,8 x 0,5 mm 
Universalklemmen geliefert, die ein direktes Löten oder Steckbuchsen ermöglichen. Die Installation 
erfolgt schnell und einfach durch den abnehmbaren Kontaktblock, und nach der vollständigen 
Montage auf der Platte verfügt der Not-Aus-Schalter (Not-Aus) über eine wasserdichte 
Plattendichtung gemäß IP65. Der Not-Aus-Schalter hat einen roten Betätigungskopf mit 24 mm 
Durchmesser, der 18 mm aus der Platte herausragt, mit einer Tiefe hinter der Platte von 42,4 mm .   

 

 

 

Schalterbetrieb  Rastend 

Kontaktkonfiguration Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) 

Beleuchtet Ja 

Betätigungselementfarbe Rot 

Betätigungselementform Rund 

Legende Not-Aus 

Anwendungen 
Prüfgeräte, Telekommunikation, Netzwerke, tragbare 
Geräte   

    

 

 

Nennspannung    250 V ac 

Anschlussklemmentyp Flachstecker 

Drahtbereich 2 max. 1 x 1,5 mm 

Kabelserie  2 x 0,75 mm 2 /1 x 1,0 mm 2 Max    

 

Kontaktspezifikationen     

AC-Nennspannung des Kontakts 250V 

Isolationswiderstand 50 MOhm (Initial)  

Isolationswiderstandsspannung 2000VAC 60Hz 1min 

Zulässige Betriebsfrequenz  
Mechanische 20 Schaltspiele/min max., elektrische 10 
Schaltspiele/min max   

Elektrische Lebensdauer Min. 50000 Schaltspiele 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Montageart Tafelmontage 

Plattenausschnittgröße 16 mm (Durchmesser) 

Plattenstärke 0,5 bis 5,0 mm 

Plattenausschnittdurchmesser 16mm 

Mechanische Lebensdauer 100000 Schaltspiele min 

Betätigungskraft 2,0 kgf  

Terminal mit Schnellverbindung Max. 2,8 mm x 0,5 mm  

 

 

 

Lagertemperatur -40 °C bis 70 °C.   

Maximale Betriebstemperatur 55 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -25°C  

 

 

 

IP-Schutzart   IP65              

Stromstoßschutzklasse IEC 947-5-1   

Grad der Verschmutzung Klasse II   

  

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340                              

        

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Schutzkategorie 
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