Capteurs de température a reésistance platine PRO)|

CARACTERISTIQU

ES
Capteur PT100 4 fils de RS
Une | | d .
bl e Pro, -20 °C min +200 °C max.,
d'utilisation : -200 a

600 °C. 60 mm de longueur de sonde
X 6 mm de diametre

Diametre de sonde

de 6 mm

Indice de protection ;
IP67 qui fournit une ;

protection contre la .b “
pénétration totale de . "‘

poussiére et
I'immersion entre 15
et 1 metre de

profondeur.

Conforme aux
normes CEI751

Connexion a 4 fils
classe B

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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Capteurs de température a reésistance platine PRO)|

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

RS Pro est fourni avec un capteur de surface PT100 PRT (thermometre a résistance platine) de
haute qualité. Fabriquées avec une téte de connexion résistante aux intempéries en alliage
d'aluminium, ces sondes PRT pour utilisation intensive sont une excellente solution pour la mesure

de la température.

Caractéristiques

Type de capteur
Matériau de la sonde
Nombre de fils
Précision

Batiment

Type de téte

Applications

Spécifications mécaniques

Longueur de la sonde
Diamétre de la sonde

Type de bornes

Longueur de céble
Connexion de processus
Taille d'entrée de céble
Effet d'immersion

PT100

Acier inoxydable

4

Classe B

Gaine en acier inoxydable 316 de 6 mm de diametre.
Téte de terminal tous temps

Ces sondes PRT sont dotées d'une grande variété
d'applications telles que : chauffage, climatisation,
rainures et grills, traitement alimentaire, énergie

200mm
6 mm

Téte de connexion résistante aux intempéries en alliage
d'aluminium IP67 avec bloc de connexion 4 fils, entrée
de cable M20 x 1,5 mm (presse-étoupe inclus)

1.5mm

Parallele BSP 1/2" (le cas échéant)

M20 x 1,5 mm

Immersion entre 15 et 1 métre de profondeur
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Spécifications de Il'environnement de

Température minimale Sensed -100°C
Température maximum Sensed 450 °C
Homologations

Conformité/certifications Normes CEI751

Certification de zone dangereuse IP67

\75}7

(without process connection) {with process connection = 1/2"BSP parailel)
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All weather terminal head and M20 cable gland.

Immersion Depth

A

r o

)} émm
Diameter
PT100 Probes with Industrial Terminal Heads
Probe Dia@ Probe length 1/2"BSPP process  Allied code RS order code
connection

&.0mm 150mm MNo 178-0976
6.0mm 200mm No J0637790 285-633

6.0mm 250mm MNo 178-0977
6.0mm 300mm No 178-0978
&.0mm 400mm Mo 70637791 285-649

6.0mm 600mm No 70637792 285-655

6.0mm 150mm Yes 70644355 455-4040
6.0mm 250mm Yes 70644356 455-4056
6.0mm S500mm Yes 70644357 455-4062
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	Capteur PT100 4 fils de RS Pro, -20  C min +200  C max., 60 mm de longueur de sonde x 6 mm de diamètre
	RS code commande : 285-633

