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Brida de nylon roja RS 
PRO, 100mm x 2,5 mm 

RS Código RS: 233-207   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Acción de bloqueo de 
carraca sin liberación 

• Adecuado para una 
multitud de usos 

• Fácil de roscar 

• Adecuado para unir 
componentes o 
cables 
 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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El diseño de una brida incluye un cabezal que proporciona la ranura para tirar de la cinta y crear un 
bucle. El cable se puede tirar a través de la ranura hasta conseguir el bucle preferido y, a 
continuación, se puede cortar el exceso de cable. 
Cuando se enroscan a través de la ranura, los dientes del cable forman un bloqueo que no se 
puede tirar hacia atrás. 
Estas bridas de nylon de color deben ser una parte esencial de cada kit de herramientas. Con la 
amplia gama RS PRO, hay una gran variedad de tamaños y colores para adaptarse a todas sus 
necesidades. 

 

 

 

Tipo No desmontable 

Color Rojo 

Material Nylon 66 

Aplicación 

Agrupación de cables , diferentes industrias para 
diversos usos 
Industria de automoción  
Transporte 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-50°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

85°C 

Comportamiento del fuego Pirorretardante 

Cantidad 100 

 

 

 

Longitud 100mm 

Anchura 2,5mm 

Resistencia a la tracción 78,4N 

Intensidad máxima del paquete 22mm 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 
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Se cumplen los estándares UL94-V2  

 

 

 

 

 

           

  

 

  


