
 

 

Datenblatt DEUTSCH 
 

Best.-Nr.: 732-533 
Runder Tempergusshammer von RS Pro 
mit austauschbarer Schlagfläche, 1600 g 

 

Merkmale:  
Kupfer- und Rohhauthammer  
• Temperguss-Kopf mit der einen Schlagfläche aus 

reinem Kupfer und der anderen aus 
hochkomprimierter Büffelhaut sowie einem 
ovalen Eschenholzgriff  

• Die Kupferschlagfläche sorgt für einen sicheren, 
aber harten Schlag, die Rohhautschlagfläche für 
einen festen und dennoch elastischeren Schlag, 
der keine Markierungen auf Oberflächen 
hinterlässt  

• Geeignet für den Einsatz als Hammer mit 
Doppelfunktion in der Fertigungs-, Wartungs- 
und Montagebranche 

 
Technische Daten 
 
Gewicht 1600 g 

Kopfform Rund 

Wechselbare Schlagfläche Ja 

Kopfmaterial Temperguss 

Schlagflächenmaterial Kupfer; Rohhaut 

Griffmaterial Holz 

Kopfdurchmesser 44 mm 
 


