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Infrarot / K Thermometer

EIGENSCHAFTEN

Q Wahlbar zwischen °C / °F U Funktion zum automatischen Festhalten
0 LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung U Maximum/Minimum Ableseaufnahmefunktion
Q Sichtlaser O Autom. Ausschalten

U Typ K Thermoelement Thermometer
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Typ K
Messbereich :

Auflésung :

Funktion

Auflésung

-150°C bis 1350°C (-238°F bis 1999°F)
0.1°C, 1°C, 0.1°F, 1°F

Bereich Genauigkeit

0.1°C

-150°C~0°C +( 0.2%rdg + 1.0°C)

0°C~200°C +( 0.1%rdg + 1.0°C)

1°C

200°C~1350°C +( 0.2%rdg + 2°C)

-238°F~32°F +( 0.2%rdg + 2°F)

32°F~200°F +( 0.1%rdg + 2°F)

TECHNISCHE ANGABEN

Anzeige

200°F~1999°F +( 0.2%rdg + 4°F)

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Melbereich

-35°C bis 500°C (-31°F bis 932°F)

Auflésungsvermdgen

0.1°C, 0.2°F

Genauigkeit

+2% der Ablesung oder +2°C oder 4°F, je nachdem,
welche grol3er ist

Spektralempfindlichkeit

6 bis 14um

Sichtfeld

12:1; optisches Verhéltnis mit einem Ziel von 1” min

Emissionsstarke

0,17 — 1,00 (voreinstellbar)

Autom. Ausschalten

Ungefahr. 15 Sek (Infrarot)

Anvisieren

Lasermarkierung < 1mw (Klasse 2)

Kapazitat des Datenspeichers

99 Satze (direktes Ablesen vom LCD-Display)

Nutzungsdauer der Batterie

Ungefahr 100 Stunden (mit ausgeschaltetem Laserzeiger
und Hintergrundbeleuchtung)

Stromversorgung

9V-Einzelbatterie 006P 9V oder IEC6F22 oder NEDA1604

Zul. Umgebungstemperatur

0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)

Zul. Umgebungstemperatur fur
den Betrieb

Unter 80% RH

Zul. Aufbewahrungstemperatur

-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)

Zul. Aufbewahrungsfeuchtigkeit

Unter 70% RH

Abmessungen

172 (L) x 118 (B) x 46 (H) mm
6,8 (L) x 4,6 (B) x 1,8 (H) Zoll

Gewicht

Ca. 220 g mit Batterie

Mitgeliefertes Zubehor
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Bedienungsanleitung, Tragetasche, Batterie




