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Herramienta de crimpado de 
alicates RS Pro para empalme 

RS Código RS: 683-1614             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

• Mango principal 
antideslizante y baja 
fricción  

 

• Proporciona 
sujeción con dos 
manos en la fase 
final de crimpado 

 

• Mecanismo de 
crimpado de ciclo 
completo  

 

• Mecanismo de 
liberación de 
carraca para evitar 
crimpados 
incorrectos y 
obstrucciones 

 

• Ajuste excéntrico de 
precisión para un 
rendimiento 
uniforme y 
calibración Ability 

 

• Cada herramienta 
tiene un número de 
serie exclusivo 

 

• Gran durabilidad: 
vida útil superior a 
50.000 ciclos 

 

• Construcción de 

CARACTERÍSTICA
S 
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

De la marca de confianza RS Pro, una gama de herramientas de crimpado manuales de “línea 
original” para punteras aisladas y no aisladas. Las herramientas de carraca ergonómicas producen 
crimpados trapecios que abarcan una amplia gama de tamaños de cables de 0,25 mm² a 50,0 mm². 
Las herramientas son adecuadas para uso con mano izquierda y derecha. 
• Herramienta manual 683-1605 es para crimpar punteras con un tamaño de cable comprendido 
entre 0,5 mm² y 6 mm²  
• Herramienta manual 683-1614 es para crimpar punteras con un tamaño de cable comprendido 
entre 10 mm² y 25 mm²  
• Herramienta manual 683-1617 es para crimpar punteras con un tamaño de cable comprendido 
entre 35 mm² y 50 mm² 

 

 

 

Tipo de herramienta de crimpado Alicates 

Tipo de conector de crimpado Puntera hueca 

Perfil de crimpado Trapecio-Engarce 

Aplicaciones 
Mantenimiento y reparación, Instalaciones eléctricas, 
Conjuntos de cables 

 

 

 

Longitud total 230mm 

Anchura 21 mm/0.83" 

Altura 70 mm/2.76" 

Tamaño del cable (mm²) 10.0mm2 - 25mm2 

Tamaño de cable (awg) 8awg a 4AWG 

Vida útil, ciclos 50.000 

Peso 540 g/1,19 lb 

Nido de crimpado 10.0 mm2 / AWG8 16.0 mm2 / AWG6 25 mm2 / AWG4 

 

 

 

Se cumplen los estándares Compatible con RoHS 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/6831605/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6831614/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6831617/
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