Punte per trapano

CARATTERISTICH
E

Rivestimento in
nitruro di titanio
(TiN)

Maggiore lunghezza
dell'albero

Punta da taglio ad
angolo retto

angolo di taglio di
118°

Disponibile nelle
misure da 0,25 mm a
20mm

Punta per trapano elicoidale
HSS RS Pro, 25mm x 240mm

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.

RS Components — Acquista questo prodotto da https://uk.rs- Pagina 1di 4



Punte per trapano Eﬂg

DESCRIZIONE del

Le punte da trapano "jobber" rivestite in nitruro di titanio ad alta velocita, adatte per una moltitudine di
lavori e materiali, sono dotate di un albero pil lungo rispetto alle altre punte da trapano standard e possono
essere utilizzate sia in trapani manuali che a macchina. Adatte per la foratura di metallo, legno e plastica,
insieme a una gamma di altri materiali, le punte da trapano "jobber" sono dotate di punta di taglio a destra
con angolo di taglio di 118°.

Specifiche generali

Tipo di punta da trapano Punta per trapano
Tipo Torsione

Materiale HSS

Superficie Rivestito in stagno
Applicazione di foratura Metalli, legno, plastica

Specifiche meccaniche

Lunghezza totale 57mm
Angolo punto 118°

Diametro 2.5mm
Lunghezza scanalatura 30mm

Omologazioni

Conformita/certificazioni DIN 338; BS 328-ISO 235/1
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| RS Stock No. Dia.(mm) Owverall Length{mm) Flute Length{mm)
213-B87 1.0 34 12
213-900 1.1 16 14
213-310 1.2 1B 16
213-893 13 1B 16
213-376 14 40 18
213-871 15 40 18
213-859 16 43 20
213-433 1.7 43 20
213-865 1.8 46 22
213-972 19 46 22
213-916 2.0 49 24
213-966 2.1 49 24
213-950 2.2 53 27
213-944 2.3 53 27
213-938 2.4 57 30
213-922 25 57 30
213-843 2.6 57 30
213-764 2.7 61 33
213-758 28 61 33
213-427 29 61 33
213-411 3.0 61 33
213-382 3.1 65 36
213-405 3.2 65 36
213-398 33 65 36
213-742 34 70 39
213-304 35 70 39
213-720 16 70 39
213-714 1.7 70 39
213-736 18 75 43
213-837 39 75 43
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