
DATABLAD - 1POLE 30A 1000VDC MFH FOR 10X38 GPV

Sikringsholder, Lav spenning, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 1P, UL, IEC

Type  1Pole 30A 1000Vdc MFH For 10x38 Gpv
Catalog No.  CHPV1U
 
EL-Nummer  4300319

Leveringsprogram
Produktspekter     Smeltesikring tilbehør

Basisfunksjon     Sikringsholder

Bruksområde     Lav spenning

Nominell strøm I A 32

Nominell spenning     DC 1000 V

Størrelse     10 x 38 mm

Brukskategori     gPV

Beskrivelse     DIN-skinnemontering
fargekodet
Normert for bruk med 75 °C eller 90 °C ledning
flettet ledning
reserveklemmer og med kamsamleskinner
Bruk en kabel som er beregnet for høyere temperatur med passende
belastningsreduksjon.
modulær

Antall poler     1P

kan brukes før størrelse/applikasjoner     Fotoelektrisk
for sylindersikringskassetter

Standard/Godkjennelse     UL
IEC

Standarder/Regulations     IEC
cULus
CCC
CSA
UR

Tekniske data etter ETIM 7.0
Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Holder for glassikring (EC002705)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])

Merkespenning   Volt 1500

Monteringsmetode     DIN-skinne

For sikringsstørrelse     10 x 38 mm

Poltall     1

Medkoblende nulleder     Nei

Låsbar     Ja

Optisk feilmelder     Nei

Bredde i antall modulmellomrom     1

Innbyggingsdybde   Millimeter51.5

Beskyttelsesklasse IP     IP20
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