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Schwarzes RS PRO RS Pro 
nicht abgeschlossen auf nicht 

abgeschlossenes RG213/U 
Koaxialkabel, 50 Ω, 10,3 mm 

Außendurchmesser 50 m                                         

RS Best.-Nr. 222-8660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Ein koaxiales 
Kommunikationskab
el, ideal für die 
Kommunikation 

• Reiner Kupferdraht 
(7 x 0,75 mm) mit 
Polyethylen-
Isolierung 

• Die Abschirmung 
besteht aus einem 
Geflecht aus reinem 
Kupfer 

• Die Ummantelung 
besteht aus 
schwarzem PVC 

 

MERKMALE 
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Die Koaxialkabel RG213/U werden üblicherweise für die interne Verdrahtung von Mainframes, 
Kommunikationsinstrumenten und elektronischen Geräten sowie für den Anschluss von Prüfköpfen 
und Schnittstellen von IC-Testsystemen verwendet.  

 

 

 

Koaxialausführung  RG213/U 

Steckverbinder A Nicht abgeschlossen 

Steckverbinder B Nicht abgeschlossen 

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen Nicht abgeschlossen 

Mantelfarbe   Schwarz 

Anwendungen    
Anschluss von Funksendern und -empfängern mit ihren 
Antennen, Computernetzwerkverbindungen (Internet), 
Übertragung von Satellitensignalen an Ihren Fernseher.  

      

 

 

Kapazität   101pF/m     

Charakteristische Impedanz 50 Ω 

Geschwindigkeitsausbreitung (%) 66     

 

 

 

Frequenz  
(MHz) 

Dämpfung 
(db/100m)   

200 9,5 

400 14.5 

3000 55  

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Dämpfung (@ 20 °C )  
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Länge  50m  

Außendurchmesser 10.3mm 

Leiterlitzentyp Litze   

Gewicht 152kg/km   

 

Artikel Material Durchmesser 

Innenleiter Kupferblank 7 x 0,75 

Isolierung  PE 7.24 

Ummantelung/Mantel  PVC        10,00 ± 0,18 

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich - 20 °C bis 70 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -20°C      

Maximale Betriebstemperatur 70 °C  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340 

Normen erfüllt  IEC 96-Nr. 50-3-1 und BS 2316 

         

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


