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Relais de minuterie 
multifonction de RS Pro -, 

multifonction, montage 
RS code commande : 124-1078                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 

payer un prix élevé. 

• Taille 35 x 77 mm 
 

• 9 modes de 
temporisation 
 

• Deux sorties de 
commande 
temporisées 
 

• Entrée numérique de 
démarrage, 
réinitialisation et 
maintien externes 
 

• Commande de 
démarrage/arrêt/réin
itialisation depuis le 
panneau avant 
 

• Échelle de 
temporisation 0:01-
99:59 
minutes/secondes et 
0:01-99:59 
heures/minutes 
 

• Temps restant 
affiché 
 

• 8 tonalités 
d'avertissement 
différentes 
 

   

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce relais de temporisation numérique multifonctionnel avec 9 modes de temporisation est 
entièrement réglable et facile à installer. La minuterie fournit une temporisation en secondes, 
minutes et heures sur un afficheur lumineux à LED.  

 

 

 

Mode de fonctionnement Multifonction 
Nombre de fonctions de temporisation Multifonction 

Plage de temps Échelle de temporisation 0:01-99:59 minutes/secondes 
et 0:01-99:59 heures/minutes 

Incrément de temps Secondes 
Précision ± 1%  
Indicateur 4 digits, 12,5 mm, LED rouge à 7 segments 

Boîtier. Adapté pour le montage encastré sur panneau 
conformément à la norme DIN 43 700 

Applications 
Production, sécurité, timers de temporisation, timers de 
temporisation, intervalle de fonctionnement, clignotant, 
cycle de répétition 

 

 

 

Tension d'alimentation    230 V c.a. ±10, 50 / 60 Hz ou 24 V c.a./c.c. ±10, 50 / 60 
Hz 

Tension minimale 24VAC/DC 
Tension maximale 230VAC/DC   

Sortie relais  2 relais : 250 V c.a., 8 A (pour charge résistive), sortie 
de commande NO et NF   

Type de terminal  Bornier à vis 2,5 mm2 
Taille du conducteur de terminal 2.5mm²  

Catégorie de surtension En 61010-1 : 2010 (degré de pollution 2, catégorie de 
surtension II) 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Type de montage Montage panneau 
Profondeur 5mm 
Largeur 77mm 
Longueur 35mm 
Epaisseur minimale du panneau Maximum 7 mm 
Poids  Environ 198 g (après emballage) 

    

 

 

Température d'utilisation maximale 50 °C 
Température d'utilisation minimale 0 °C   
Température ambiante 0, +50 °C/-25... +70 °C. 

Humidité relative 
Humidité max. 80 % pour des températures jusqu'à 
31 °C, diminuant linéairement à 50 % d'humidité 
relative à 40 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications Ce, RoHS 
       

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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