
 

 

简体中文 
数据表 
库存号：282-1253 

RS Pro ELEG 铝合金外壳，IP65，252 x 
87 x 75 

 
产品详细信息 

IP65（带印刷电路板插槽） 
喷砂处理表面，壁厚 3 mm 
氯丁橡胶衬垫，提供 IP65 保护 
温度范围：-40°C 至 100°C 
盖用 4 颗槽头螺钉固定到攻丝孔中 
插槽用于安装印刷电路板 
DIN 导轨可固定在底座上 

注 
DIN 导轨需要单独购买，切割成所需长度。 

本色表面压铸铝盒 



 

 

简体中文 
规格 

主体材料 压铸铝 

外部尺寸 252 x 67 x 75 

外部长度 252 mm 

外部宽度 87 

外部高度 75 

IP 额定值 IP65 

颜色 灰色 

盖子颜色 灰色 

串行 ELEG 

重量 2.65kg 
 


