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De tre modeller i den nye 170-serie er de
nye standarder for multimetre til
generelle formål. De sætter standarden
med en kombination af præcision,
funktioner, brugervenlighed, sikkerhed og
pålidelighed. 
Alle modeller tilbyder sand RMS
vekselspænding og sand RMS
vekselstrøms udlæsninger, 6000-trins
opløsning, min-maks-gennemsnits-
registrering såvel som frekvens- og
kapacitansområder. På trods af, at den har
alle disse og mange andre nyttige
funktioner, er 170-serien let at anvende. 
Det ergonomiske kabinet med indbygget
hylster beskytter enhederne i rå og
barske miljøer. Ved udskiftning af
batterierne er det ikke nødvendigt at

åbne kabinettet, idet der er adgang til
batterierne gennem et batterilåg, der er
let at åbne.

Sikkerhedsnormer
Alle indgange er beskyttet til EN61010-1
KAT IV 600 V/KAT III 1000 V. UL, CSA,
VDE, TÜV listet.

Tilbehør og bestil-
lingsinformation
Medfølgende tilbehør
Testledninger med 4 mm lanternetipper og
beskyttelseshætte, installeret 9 V batteri
og brugervejledning. 179 inkluderer
desuden 80BK temperaturprobe

 

Bestillingsoplysninger
Fluke 175 Sand RMS-multimeter
Fluke 177 Sand RMS-multimeter
Fluke 179 Sand RMS-multimeter

Funktioner

Sand RMS målinger

Digital displayvisning. Opdateres 4 gange i sekundet

Baggrundsbelyst displayht

Analog skala/segmenter. Opdateres 40 gange i sekundet

Automatisk og manuelt områdevalg

Display- og autoholdefunktioner

Min-maks-gennemsnits-registreringsfunktion
med min/maks alarm
Temperaturudlæsninger
(kuglehovedtermoelementprobe inkluderet)
Udglatningsfunktion muliggør filtrering af hurtigt ændrende
indgangssignaler
Hørbar gennemgangs- og diodetest

Testledningsalarm advarer mod forkert tilslutning af
testledninger
Alarm mod farlig spænding advarer
mod spænding over 30 V
Indikation af lavt batteri

Ergonomisk kabinet med indbygget hylster

Let batteriudskiftning uden åbning af hele kabinettet

Valgbar “sovefunktion” forlænger batteriernes levetid
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Funktioner Maksimum Maks. opløsning

Jævnspænding 1000 V 0,1 mV

Vekselspænding 1000 V 0,1 mV

Jævnstrøm 10 A 0,01 mA

Vekselstrøm 10 A 0,01 mA

Modstand 50 MΩ 0,1 Ω
Kapicitans 10000 µF 1 nF

Frekvens 100 kHz 0,01 Hz

Temperatur -40°C/+400°C 0,1°C

Specifikationer

Batterilevetid: Alkaline, typisk 200 timer
Størrelse (h x b x d): 185 mm x 90 mm x 43 mm
Vægt: 0,42 kg
Livsvarig garanti


