Articulation 8 40x40, réglable

vV
REACH  RoHS

Larticulation relie des profilés selon un angle quelconque jusqu’a 180°.
Elle peut étre utilisée comme charniére (plage de réglage + 90°) ou
comme élément d’angle rigide. L'assemblage se fait sur la face ou avec
le coulisseau correspondant.

Les articulations réglables possedent une poignée de blocage.

0.0.373.93 Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici !

Etendue de la livraison

2 demi-articulations, GD-Zn, RAL 9006 gris alu
4 pions amovibles, GD-Zn zingué

1 Douille taraudée M8, acier zingué

1 Douille lisse, acier zingué

1 Entretoise, acier

1 Poignée de serrage M8x40, noire

Note technique

Accessoires

Référence 0.0.373.93 8.0.000.19 | Vis Chc téte bombée M8x16, acier zingué
Unité de livraison 1pce 0.0.026.18 Ecrou 8 St M8, acier zingué
Poids 41004
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