
 
productdatablad 3RS1140-1GW60

TEMPERATURE MONITORING RELAY THERMOCOUPLE
J,
T, E, K, N 2 THRESH. VAL.,
DIGITAL -99 C - 999 C,
24-240V AC/DC 2 X 1 W + 1 NO,
 WIDTH 45 MM SCREW CONNECTION

Algemene technische details:

Type spanning AC/DC

Voedingsspanningsfrequentie

• 1 / voor hulp- en stuurstroomkring

• nominale beginwaarde Hz 50

• nominale eindwaarde Hz 60

• 1 / bij 50 Hz / bij AC / nominale beginwaarde V 24

• 1 / bij 50 Hz / bij AC / nominale eindwaarde V 240

• 1 / bij 60 Hz / bij AC / nominale beginwaarde V 24

• 1 / bij 60 Hz / bij AC / nominale eindwaarde V 240

• 1 / bij DC / nominale beginwaarde V 24

• 1 / bij DC / nominale eindwaarde V 240

Productfunctie

• opslag van fouten Ja

• Reset extern Ja

Aantal meetcircuits 1

Aantal verbreekcontacten / voor hulpcontacten 0

Aantal maakcontacten / voor hulpcontacten 1

Aantal wisselcontacten / voor hulpcontacten 2

Meetbare temperatuur
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• beginwaarde °C -99

• eindwaarde °C 999

Referentiemarkering / volgens EN 61346-2 K

Referentiemarkering / volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC
204-2 / volgens IEC 750

K

Omgevingstemperatuur

• tijdens de werking °C -25 … +60

Mechanische opbouw:

Uitvoering elektrische aansluiting

• voor hulp- en stuurstroomkring schroefaansluiting

• steeksokkel Ja

Uitvoering van de sensor / aansluitbaar TYPE J, K, T, E, N (thermoelement)

Breedte mm 45

Hoogte mm 106

Diepte mm 91

Approbaties/ certificaten:

General Product Approval Test Certificates other

Special Test
Certificate

Declaration of
Conformity

Environmental
Confirmations

Bijkomende informatie:

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

CAx-online-generator:
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
http://support.automation.siemens.com/NL/view/nl/3RS1140-1GW60/all

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RS1140-1GW60

3RS1140-1GW60
Page 2/ 19.08.2014

subject to modifications
© Copyright Siemens AG 20143



Laatste wijziging: 28-jul-2014

3RS1140-1GW60
Page 3/ 19.08.2014

subject to modifications
© Copyright Siemens AG 20143


