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RS PRO, Alimentation 
enfichable 12 W 24 V c.c., 
500 mA, Rendement de 

niveau VI, 1 alimentation 
Switched Mode sortie, Type 

C           
RS code commande : 175-3306             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 

fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

• Fiche européenne 
de type C pour la 
conversion de signal 
d'alimentation 
(c.a./c.c.-c.c.) 
 

• Alimentation régulée 
à mode commuté  
 

• Plage de tension 
d'entrée de 100 à 
240 V c.a. 
 

• Une sortie avec une 
tension de 24 V c.c. 
 

• Courant de sortie de 
500 mA 
 

• Connecteur de 
sortie positif central 
2,1 x 5,5 x 12 mm 
 

• Courant d'entrée 
maximum de 400 mA 
 

• Plage de fréquence 
d'entrée de 47 - 63 
Hz 
 

• Puissance nominale 
de 12 W. 
 

• Rendement de 
83,26 % 

• Niveau de 
rendement 
énergétique VI avec 
rendement de 83, 
26 % 
 

   

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette alimentation enfichable c.a./c.c. de RS PRO est adaptée à une grande variété d'applications 
d'alimentation générale. Il est doté d'une alimentation à découpage qui fournit 12 W de puissance 
continue via sa fiche européenne de type C. 
 
Le plus fait partie de RS PRO classe II et est doté d'un boîtier mural fixe. Efficace et bien régulé, il est 
fourni avec un rendement de niveau VI pour offrir un rendement électrique de 83,26 %. De plus, il est 
homologué CE et est conforme aux normes de l'UE en matière d'impact environnemental ainsi que de 
santé et de sécurité. Il est doté d'une fiche européenne de type C et d'une tête c.a. fixe britannique 
pour votre connexion.     

 

 

 

Type Alimentation à Switched Mode 
Type de prise Type C 
Connecteur de sortie Centre positif 2,1 x 5,5 x 12 mm 
Connecteur d'entrée Fiche femelle européenne 
Nombre de sorties 1   
Non régulée/Régulée Régulée 
Rendement 83,26 % min. 
Niveau de rendement énergétique VI 

Applications 

Cet adaptateur offre une gamme d'applications telles 
que le point de vente ; les communications sans fil ; 
les périphériques ; les réseaux ; l'équipement de 
télécommunications 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 
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Tension de sortie 24 V c.c. 
Tension d'entrée 100 à 240 V c.a. 
Courant de sortie 500mA 
Puissance nominale 12 W 
Régulation de charge ±5 % 
Courant de fuite 0,25 mA max. 

Protection contre la surintensité 1A 

Protection contre les surtensions 25 V c.c. max. 

Fréquence d'entrée 47 à 63 Hz 

Ondulation et bruit 240mVp-p 

MTBF  50 000 heures 

Régulation de ligne +/-5% 

Régulation de charge +/-5% 

 

     

 

Largeur 41mm 
Longueur 78,98mm 
Profondeur 49,2mm 

Poids 85g 

 

 

 

Température maximale +50°C 
Température minimale 0 °C 
Plage de températures de stockage -20 à +80 °C 

Humidité   10 à 90 % HR   

 

 

 

Normes Met Conforme aux normes et marquage CE 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications électriques 

Spécifications de l'environnement de 
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Exigences de sécurité TUV/VDE-EN60950-1  
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