
 
 
 
 
 
 

 
Datenblatt 

DEUTSCH 

RS-Pro-Prüfleitungs-Verlängerungstrommel, 
50 m 

 
Best.-Nr.: 125-3742 – Grün; 
Best.-Nr.: 125-3743 – 
Schwarz; Best.-Nr.: 125-
3745 – Rot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktinformationen 
Prüfleitungs-Verlängerungstrommel, 50 m 

 
 

Diese robuste Spezial-Kabeltrommel enthält 50 Meter hochwertiges doppelt isoliertes 
Silikonkabel mit einer kontrastfarbigen Innenhaut, die als Verschleiß- und 
Schadensanzeige dient. 
Die Rolle verfügt über eine 4-mm-Buchse, die mit allen 4-mm-Standard-Steckern kompatibel 
ist. Sie ist mit einem rechtwinkligen 4-mm-Stecker abgeschlossen. 

 

Technische Daten 

  
Nennstrom: 

Sicherheitskategorie Spannung: 

Sicherheitskategorie Pegel: 

Minimale Betriebstemperatur: 

Maximale Betriebstemperatur: 

20 A 
 

 
CAT II 

 

 
+70 °C 

-20 °C 

1000 V 

1000 V Spannung: 
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