SERIE 66/67 1B

PRESE FISSE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO A NORME IEC 309

SENZA FONDO SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 44

PRESE FISSE ORIZZONTALI PROTETTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/ 60Hz
Codice N. Tensione Riferimento Colore
poli nominale h
3 - CORRENTE NOMINALE (A): 16
& GW 66 101 2P+T 110V 4
i’LF GW 66 102 34T 10V 4
. GW 66 103 3P+N+T 110V 4
GW 66 104 2P+T 230V 6 | |
- GW 66 105 3P+T 230V 9 ]
GW 66 106 3P+N+T 230V 9 [
g GW 66 107 2P+T 400V 9 | |
S~ GW 66 108 3P+T 400V 6 | |
9’. GW 66 109 3P+N+T 400V 6 | |
& GW 66 110 3P+T 500V 7 [ |
GW 66 111 3P+N+T 500V 7 [
CORRENTE NOMINALE (A): 32
GW 66 112 2P+T 110V 4
GW 66 113 3P+T 110V 4
GW 66 114 3P+N+T 110V 4
GW 66 115 2P+T 230V 6 | |
GW 66 116 3P+T 230V 9 [ |
GW 66 117 3P+N+T 230V 9 [
GW 66 118 2P+T 400V 9 | |
GW 66 119 3P+T 400V 6 | |
GW 66 120 3P+N+T 400V 6 | |
GW 66 121 3P+T 500V 7 [ |
GW 66 122 3P+N+T 500V 7 [

CON FONDO SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 44

PRESE FISSE ORIZZONTALI PROTETTE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/60Hz
Codice N. Tensione Riferimento Colore Conf.
poli nominale h Imb.
: - CORRENTE NOMINALE (A): 16

ey GW 66 001 2P+T 10V 4

; GW 66 002 3PaT 110V 4
GW 66 003 3P+N+T 110V 4
GW 66 004 2P4T 230V 6 ]
GW 66 005 34T 230V 9 ]
GW 66 006 3P+N+T 230V 9 m
GW 66 007 2P4T 400V 9 ]
GW 66 008 34T 400V 6 ™
GW 66 009 3P+N4T 400V 6 ]
GW 66 010 34T 500 V 7 ]
GW 66 011 3P+N+T 500V 7 ]
CORRENTE NOMINALE (A): 32
GW 66 012 2P4T 110V 4
GW 66 013 3PaT 110V 4
GW 66 014 3P4N4T 110V 4
GW 66 015 24T 230V 6 ]
GW 66 016 34T 230V 9 ]
GW 66 017 3P+N+T 230V 9 m
GW 66 018 24T 400V 9 ]
GW 66 019 34T 400V 6 ™
GW 66 020 3P4N4T 400V 6 ]
GW 66 021 34T 500V 7 ]
GW 66 022 3P+N+T 500V 7 ]
DOTAZIONI: raccordo per fubi @ 20 mm e passacavo & 23 mm.

.
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SERIE 66/67 1B

PRESE FISSE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO A NORME IEC 309

SENZA FONDO SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 55

PRESE FISSE VERTICALI STAGNE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO - 50/ 60Hz

Codice N. Tensione Riferimento Colore
poli nominale h

CORRENTE NOMINALE (A): 16

GW 66 301 2P+T 110V 4

GW 66 302 3P+T 110V 4

GW 66 303 3P+N+T 110V 4

GW 66 304 2P+T 230V 6 | |

GW 66 305 3P+T 230V 9 [ ]

GW 66 306 3P+N+T 230V 9 ]

GW 66 307 2P+T 400V 9 | |

GW 66 308 3P+T 400V 6 | |

GW 66 309 3P+N+T 400V 6 | |

GW 66 310 3P+T 500V 7 | |

GW 66 311 3P+N+T 500V 7 [ ]

CORRENTE NOMINALE (A): 32

GW 66 312 2P+T 110V 4

GW 66 313 3P+T 110V 4

GW 66 314 3P+N+T 110V 4

GW 66 315 2P+T 230V 6 | |

GW 66 316 3P+T 230V 9 [ ]

GW 66 317 3P+N+T 230V 9 ]

GW 66 318 2P+T 400V 9 | |

GW 66 319 3P+T 400V 6 | |

GW 66 320 3P+N+T 400V 6 | |

GW 66 321 3P+T 500V 7 | |

GW 66 322 3P+N+T 500V 7 [ ]

GW 66 357 3P+T 380 - 440V 3 [

CORRENTE NOMINALE (A): 63

GW 67 356 2P+T 110V 4

GW 67 357 3P+T 110V 4

GW 67 358 3P+N+T 110V 4

GW 67 359 2P+T 230V 6 | |

GW 67 360 3P+T 230V 9 [ ]

GW 67 361 3P+N+T 230V 9 ]

GW 67 362 2P+T 400V 9 | |

GW 67 363 3P+T 400V 6 | |

GW 67 364 3P+N+T 400V 6 | |

GW 67 365 3P+T 500V 7 | |

GW 67 366 3P+N+T 500V 7 ]

NOVITA

|PRESA FISSA VERTICALE STAGNA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV) - 230V / 24v - 50Hz - P55

Codice N. Ten: Potenza Colore
poli d'uscita nominale

CORRENTE NOMINALE (A): 16

GW 66 359 2P 24V 160 VA [ |
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SERIE 66/67 1B

PRESE FISSE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO A NORME IEC 309

COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 44
| CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE ORIZZONTALI - P44

Codice Prese IB Entrate
dlloggiabili laterali superiori inferiori

r' GW 66 676 16/32 A SBF 4xD23 3x@23 3x@23
i i)

| CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE ORIZZONTALI - IP44

Codice N. prese IB Prese IB
alloggiabili alloggiabili
GW 66 681 1 16/32 A SBF

-

| COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE FISSE ORIZZONTALI - P44
Codice Per Per cassette Per cassette
a quadri di fondo da incasso
s GW 66 701 GW68006 GW68009 GW468019 GW66676 GW66681

ol ‘

.

QUADRI DI DISTRIBUZIONE PER PRESE SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP 55

— 10 o g
—

] B

a - i

GW 68019 GW 68 006 GW 68 009

| QUADRI STAGNI Q-DIN 8 / 12 VUOTI CON COPERCHIO FLANGIATO - IP55

Codice N. prese IB Tipo N. moduli Potenza
alloggiabili EN 50022 dissipabile (W)
N | GW 68 019 2 16 A / 32 A SBF sovrapposte 8 13
g GW 68 006 2 16 A / 32 A SBF affiancate 12 24
=.. | GW 68 009 4 16 A/ 32 A SBF 12 24
| | | ‘DOTAZIONI: fermacavo e n. 4 tappi coprivite.
o &
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SERIE 66/67 1B

PRESE FISSE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO A NORME IEC 309

COMPLEMENTI TECNICI PER PRESE SENZA BASE PORTAFUSIBILI (SBF) - IP55

| CASSETTE DA PARETE PER PRESE FISSE VERTICALI - P55

Codice N. prese IB Prese IB Entrate Entrate
dlloggiabili dlloggiabili superiori inferiori

GW 66 678 16/32 A SBF / SELV 2xD23 1x@29/37

GW 66 686 1 63 A SBF 2x@29/37 1x@37/47

| CASSETTA DA PARETE CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55

Codice Adatio Entrate Enirate
per superiori inferiori
GW 66 741 2 calotte 75 x 85 mm serie [EC 309 / COMBI-IN 2x@23 1x@29/37

DOTAZIONI: calotta cieca, guamizione e n. 8 viti di montaggio.

|BASI MODULARI PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE VERTICALI - IP55

N. prese IB Prese IB Entrate Entrate Entrate
alloggiabili alloggiabili laterali superiori inferiori
& GW 66 690 1 16/32 A SBF / SELV 2x923 2x023
= GW 66 691 2 16/32 A SBF / SELV 4x0 23 4x223 1x029
GW 66 694 3 16/32 A SBF / SELV 2xD23 5x@23

DOTAZIONI: n. 1 raccordo per montaggio in batteria. GW66694, coperchio cieco di chiusura vano presa.

: ‘

| CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE VERTICALI - IP55
Codice N. prese IB Prese IB

dlloggiabili dlloggiabili
GW 66 683 1 16/32 A SBF / SELV

-

| CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP55
Codice Adatto
per
GW 66 743 2 calotte 75 x 85 mm serie IEC 309 / COMBI-IN

DOTAZIONI: calotta cieca, guamizione e n. 8 viti di montaggio.

-

| COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE INTERBLOCCATE - IP55

. Codice Per Per basi Per cassette Per cassette
7 quadri modoulari di fondo da incasso
GW 66 703 GWé8010 GW68015 GW66691 GW66678 GW66683
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