
Av
is

o 
Le

ga
l: 

Es
ta

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 n

o 
pr

et
en

de
 s

us
tit

ui
r n

i d
eb

e 
ut

iliz
ar

se
 p

ar
a 

de
te

rm
in

ar
 la

 a
de

cu
ac

ió
n 

o 
la

 fi
ab

ilid
ad

 d
e 

es
to

s 
pr

od
uc

to
s 

pa
ra

 a
pl

ic
ac

io
ne

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
e 

lo
s 

us
ua

rio
s

23-nov-2018

1

Hoja de características del
producto
Características

GV3A01
TeSys GV3 - Contacto auxiliar - 1 NA + 1 NC
ruptura prematura

Principal
Gama TeSys
Nombre corto del dispositivo GV3A
Tipo de producto o componente Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto GV3ME
Lugar de montaje Lateral derecho
Composición de los polos de contacto 1 a + 1 NC
Conexiones - terminales Bornas tornillo 1 cable 0.75...2.5 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal

Bornas tornillo 2 cable 0.75...2.5 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
Bornas tornillo 1 cable 0.75...2.5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
Bornas tornillo 2 cable 0.75...1.5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm² - rigidez del cable sólido
Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm² - rigidez del cable sólido

Cantidad por juego Juego de 10

Complementario
[Ui] Tensión nominal de aislamiento 600 V - de acuerdo con UL 508

690 V - de acuerdo con IEC 60947-1
600 V - de acuerdo con CSA C22.2 No 14

[Ue] Tensión nominal de empleo 48...690 V CA
24...220 V CC

[Ith] Corriente térmica convencional 6 A
Tipo de protección Disyuntor GB2CB... clasificación según la corriente de funcionamiento para Ue <= 415 V

Fusible gG <= 6 A
Durabilidad mecánica 100000 ciclos
Potencia nominal de funcionamiento
en VA

350 VA en 48 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
700 VA en 440 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
700 VA en 500 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
400 VA en 690 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
500 VA en 110...127 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
800 VA en 220...240 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
850 VA en 380...415 V AC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
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Potencia nominal de funcionamiento
en W

180 W en 24 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
240 W en 48 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
180 W en 60 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
140 W en 110 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
120 W en 220 V DC-11 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos

Entorno
Características ambientales Ambiente normal

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0723  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística
País de Origen Francia

Garantía contractual
Warranty period 18 months

La GV3A01 podría sustituirse por cualquiera de los siguientes productos:

Bloques de contactos auxiliares complementarios GVAE11

TeSys GV2 & GV3 - Bloque de contacto auxiliar frontal - 1 NA + 1 NC

Núm. 1

Motivo de sustitución: Final de vida útil | Fecha de sustitución: 29 abril 2009

Bloques de contactos auxiliares complementarios GVAN11

TeSys GV2 & GV3 - Bloques de contactos auxiliares - 1 NA + 1 NC

Núm. 1

Motivo de sustitución: Final de vida útil | Fecha de sustitución: 29 abril 2009

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=8329208&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=8329208&lang=es-es

