Hoja de caracteristicas del DF141V

producto TeSys Seccionador portafusible con senalizacion
Caracteristicas 1P 50A - fusible 14 x 51 mm

Principal

Gama TeSys

Nombre del producto TeSys DF

Tipo de producto o componente Seccionador portafusible
Nombre corto del dispositivo DF14

Numero de polos 1P

Complementario

Soporte de montaje Carril

Posicién de montaje Vertical +/- 23°

Tipo de control Maneta

[le] Corriente nominal de empleo 50 A para circuito de alimentacion

[Uimp] Resistencia a picos de tensiéon 8 kV

Resistencia al fuego 960 °C acorde a IEC 60695-2-1

Corriente nominal de resistencia 15 kA con enlaces tubulares de acuerdo con IEC 60269-1
maxima [Ipk]

Resistencia a cortocircuitos 120 kA 400 V de acuerdo con IEC 60947-3

120 kA 500 V de acuerdo con IEC 60947-3
80 kA 690 V de acuerdo con IEC 60947-3

Senalizaciones en local Indicador de fusible fundido
Tamanio de fusible 14 x 51 mm
Tipo de fusible AM
GG
[Ui] Tensién nominal de aislamiento 690 V para circuito de alimentacion CA

690 V para circuito de alimentacion CC

Conexiones - terminales 1 sdlido cable(s) 2.5...25 mm? sobre terminales de fijacion por tornillofor circuito de alimentaciéon
2 solido cable(s) 2.5...10 mm?2 sobre conexion tornillo de estribo para circuito de alimentacion
1 Flexible cable(s) 2.5...25 mm? sin extremo de cable sobre terminales de fijacion por tornillofor
circuito de alimentacion
2 Flexible cable(s) 2.5...10 mm? sin extremo de cable sobre conexion tornillo de estribo para circuito
de alimentacion
1 Flexible cable(s) 2.5...25 mm?2 con extremo de cable sobre terminales de fijacion por tornillofor
circuito de alimentacion
2 Flexible cable(s) 2.5...10 mm? con extremo de cable sobre conexién tornillo de estribo para circuito
de alimentacion

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios

Par de apriete 3.5 N.m circuito de alimentacioén : sobre conexién tornillo de estribo
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Cantidad por juego

Setde 6

Entorno
Normas IEC 60947-3

UL 512

CSA C22.2 No 39
Certificaciones de producto UR

Grado de proteccion IP

IP20 acorde a IEC 60529

Tratamiento de proteccion

TH

Temperatura ambiente de
almacenamiento

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-40...80 °C

-20...60 °C con disminucién

Altura 110.8 mm
Anchura 26,5 mm
Profundidad 76.5 mm
Peso del producto 0,143 kg

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (cddigo de fecha: AASS)

REACh

Conforme - desde 0701 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

@Declaraci(’)n de conformidad de Schneider Electric

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Informacién Logistica

Pais de Origen Tanez
Garantia contractual
Warranty period 18 months
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