
Fiche produit
Caractéristiques

LA6DK10B
TeSys D - bloc d'accrochage mécanique -
24Vcc/ca 50..60Hz

Statut commercial: Arrêt de fabrication
Product Life Status : END OF COMMERCIALIZATION

TODAY
SEPT. 17, 2017

End of Commercialization
DÉC. 31, 2016

Warning: this reference will not be replaced.
.

Principales
Gamme de produits TeSys D
Gamme TeSys
Fonction produit Bloc d'accrochage mécanique
Accessoires associés LC1D40...D65

 LP1D40 à D65
Tension circuit de com-
mande

24 V CA 50/60 Hz
 24 V CC

Complémentaires
Emplacement de montage Avant
Commande du déclenchement Électrique

Manuel
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V - conformément à IEC 60947-5-1
Puissance nécessaire en VA 25 pour CA circuit
Puissance nécessaire en W 30 W pour c.c. circuit
Durée de vie mécanique 500000 cycle
Vitesse de commande 1200 cyc/h
Facteur de marche 10 %
Poids 0.07 kg

Environnement
Certifications du produit UL

CSA
Degré de protection IP IP2x se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH se conformer à IEC 60068
Température de fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme  - depuis  0629  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Dé-

claration de conformité Schneider Electric
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit Disponible
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle
Période 18 mois
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=608876&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=608876&lang=fr-fr

