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Reed-Schalter von RS Pro, 
rechteckig, 140 V, 

Schließer/Öffner, 250 mA 

RS Best.-Nr. 136-5753              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.  

 

• Schließerkontakt: 6 
mm 
Aktivierungsabstand 
 

• Schaltspannung: 
140 V ac, 200 V dc 
 

• Maximale Schaltlast: 
10 W, 0,25 A 
 

• Betriebstemperatur: 
-40 bis 85 °C 
 

• Gehäusematerial 
aus ABS-Kunststoff 
 

• 2-adriges Kabel - 2 x 
0,14 mm2, grau, 
PVC-isoliert, 
braun/weiß 
 

• Verschiedene 
Erfassungsrichtung
en 
 

• Rechteckiger Sensor 
ohne 
Stromversorgung 

MERKMALE 

 



 Magnetische Näherungsschalter  

Seite 4 Von 424 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

Intern 

 

 

 

Kompakter Reed-Näherungssensor von RS Pro mit normalerweise offenen Kontakten, die sich bei 
Vorhandensein von eisenhaltigem Metall schließen. Diese Sensoren sind ideal für die Erkennung 
von eisenhaltigen Metallen in der Robotik, automatisierten Produktionslinien, Sicherheits- und 
Sicherheitsanwendungen. 
Die Optionen umfassen Folgendes:  
136-5753 - Reedschalter-Fronterfassung  
136-5754 - Reed-Schalter, untere Erfassung  
136-5755 - Reed-Schalter Top Sensing  
136-5756 - Reedschalter-Seitenerfassung  
136-5757 - Reed-Schalter Top Sensing  

 

 

 

Schaltertyp Magnetischer Näherungsschalter 

Schaltform Rechteckig 

Pol- und Throw-Konfiguration 1-poliger Schließer 

Konfiguration des Normalstatus Schließer/Öffner 

Ausgangstyp Offen/Geschlossen 

Kontaktposition Schließerkontakte 

Werkstoff   Gehäusematerial aus ABS-Kunststoff 

Anwendungen               
Gate-Erkennung geschlossen, Robotik-Erfassung, 
automatisierte Produktionslinien, Schutzvorrichtungen 

    

 

 

Anschlussklemmentyp Drahtanschluss 

Kabel 2 x 0,14 mm2 Grau, PVC-isoliert, braun/weiß 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1365753
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1365754
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1365755
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1365756
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1365757
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Kontaktdaten  Bedingungen bei 20 °C. Min. Typ. Max. 

Maximaler Strom    250A 

Maximale Wechselspannung AC   140V 

Maximale Gleichspannung DC   200V 

Schaltfrequenz     100Hz 

Kontaktwiderstand    100 mOhm 

 

 

 

Abmessungen 40 mm x 27 mm x 15 mm 

Länge 40mm 

Tiefe 15mm 

Breite 27mm 

Gesamtlänge  340mm 

 

 

 

Maximale Betriebstemperatur -40°C   

Minimale Betriebstemperatur 85 °C    

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

       

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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