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Einpoliger, doppeltschaltiger 

(SPDT), verriegelter blauer 
LED-Druckschalter von RS 
Pro, IP65, IP67, 22 mm (Ø), 
Frontplattenmontage, 24 V  

RS Best.-Nr. 811-8496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Lebensdauer von 
50000 Zyklen 

• Betätigungskraft 
von max. 4 N 

• Edelstahlkonstruktio
n 

• Kupferlegierung, 
versilberter Kontakt 

• Versilberte Terminal 

• Frontplattenschutz 
gemäß IP67 

MERKMALE 
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Dieser qualitativ hochwertige vandalismussichere Druckschalter unserer Eigenmarke RS PRO ist 
widerstandsfähig gegen physische Angriffe. Er ist für alle Anwendungen geeignet, die einen 
zusätzlichen Schutz gegen Wasser und Staub erfordern, wie z. B. öffentliche Kioske, Tafeln im Freien 
oder offene Dashboards.  

 

 

 

Schalterbetrieb  Rastend 

Kontaktkonfiguration Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 

Beleuchtet Ja 

LED-Farbe Blau 

Betätigungselementfarbe Silber 

Betätigungselementform Flach 

Verpackung enthalten 
1 x vandalismussicherer Schalter, 1 x 
Sechskantmuttern, 1 x O-Ring   

Anwendungen 
Prüfgeräte, Telekommunikation, Netzwerke, tragbare 
Geräte   

    

Materialeigenschaften      

Sockel  PBT         

Buchse B12: Schmutzfreier Stahl mit lackierter Polierung 

Stößel  POM  

Feder Stahldraht 

Kontakt Kupferlegierung, versilbert  

Anschlüsse  Messing, versilbert  

Hardware  Mutter (Messing, vernickelt)       

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 



Drucktaster-Schalter 

Seite 3Von 5 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 

 

Nennspannung    24V 

Anschlussklemmentyp Schnellverbindung 

Betätigungselementtyp       Flach 

Löten Max. Löttemperatur bei 260 °C, Eintauchzeit 5+/-1 s, 
Frequenz von 
Lötprozess bei 2-fachem max 

 

Kontaktspezifikationen     

AC-Nennspannung des Kontakts 250V  

Kontaktstrombelastbarkeit 5 A @ 250 V ac 

Isolationswiderstand 1000 M Ohm min 

Durchschlagsfestigkeit 2000 V ac eff    

Elektrische Lebensdauer 50000 Schaltspiele bei Volllast 

 

 

 

Montageart Tafelmontage 

Plattenausschnittgröße 22 mm (Durchmesser) 

Plattenausschnittdurchmesser 22mm 

Mechanische Lebensdauer Ohne Last, min. 50000 Zyklen 

Betätigungskraft 4 N max 

Drehmoment 5~14 Nm max. Auf Mutter angewendet 

 

 

 

Maximale Betriebstemperatur 55 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -20°C  

Kalttest  
Bei Temperaturen von -20 (+/-3) Grad Celsius für 48 
Stunden gelagert, 

Hot-Test 

Bei einer Temperatur von +55 (+/-3) Celsius für 48 
Stunden gelagert, darf keine Änderungen an 
vorgenommen werden 
Elektrische Leistung des Schalters 

Feuchtigkeitsprüfung  
Bei einer Temperatur von 40 (+/-3) Grad Celsius mit 
relativer Luftfeuchtigkeit von 90 % ~ 95 % für 48 
Stunden gelagert, 

Mechanische 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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Darf keine Änderungen an der elektrischen Leistung 
des Schalters ergeben   

 

 

 

 

IP-Schutzart   IP65, IP67 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

        

 

 

 

Zulassungen 

Schutzkategorie 
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