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RS Pro 搁板铝、塑料手推车、 
810 x 610mm 、 350kg 负载  

RS 号： 789-8548             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 手推车 / 托盘手推车通

用 / 多用途 

 

• 适用于最恶劣的环境 

 

• 由可回收聚乙烯 (PE) 
制成 

 

• 防潮 

 

• 耐撞击 

 

 

特点 

商品描述属性 1 
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RS PRO 大型实用工具手推车和小推车由可回收聚乙烯 (PE) 制成，适用于恶劣环境。该手推车有 3 
个搁架，可以简单轻松地拼装在一起。手推车顶部托盘的一端设计有内置的推拉手柄。旋转橡皮充气

轮 / 轮胎、确保手推车易于移动和运输重物。 当手推车静止时、其中 2 个车轮 / 轮胎被制动以增加安

全性。 

 

 

 

类型 手推车 
级别数 3 
车轮类型 脚轮 
车轮功能 制动 
框架材料 铝、塑料 
车轮材料 橡胶 
制动器 是的 

应用 通用学校、餐饮、食品工业、车间、工厂、家庭使用、

多用途 
 

 

 

搁架上的唇状边缘高度 12mm 

承载能力 350kg 

车轮直径 200mm 

每个搁板之间的搁板间隙 275mm 
  

手推车尺寸 
尺寸 975mm x 885mm x 610mm 
深度 610mm 
宽度 885mm 
高度  975mm 

 

机械规格 

一般规格 
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外部搁板尺寸 
平台尺寸 810mm x 610mm 
平台长度 810mm 
割台宽度 610mm 

 

内部搁板尺寸 
尺寸 812mm x 595mm 
长度 812mm 
宽度 595mm   
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