CAT6-Kabel ‘E]

MERKMALE

Graues Cat6-Kabel von RS
e Pro, FTP LSZH, PVC, nicht
o abgeschlossen/nicht

Wil abgeschlossen, raucharm,
Verschiedene halogenfrei (LSZH), 500 m

Langen von
Ethernet-Kabel
erhaltlich

Hohe
Geschwindigkeit

und Leistung der
Datenlibertragung

Raucharmes,
halogenfreies
Datenkabel mit
Ummantelung

CAT6-Kabel sind
abwartskompatibel,
sie interagieren mit

alteren Daten und _ﬂ:ﬁ—‘
Systemen ——

Uberlegene
Ubersprechen- und
EMI-Leistung

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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CAT6-Kabel @

Produktbeschreibung

Dieses RS Pro CAT 6-Kabel ist raucharm und halogenfrei, wird haufig als LSZH- oder LSOH-Kabel
bezeichnet und wird dort verwendet, wo Rauchentwicklung und giftige Dadmpfe die menschliche
Gesundheit sowie wichtige Gerate im Brandfall schadigen konnen. LSZH-Kabel haben eine
Ummantelung, die geringere Mengen an Rauch und giftigen Dampfen und keine Sauregase erzeugt.
Diese sind besonders nutzlich fur Personen, die wahrend eines Brandes sicher aussteigen, und
erhohen die Sicherheit der Brandbekampfung.

Allgemeine
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen Nicht abgeschlossen
Steckverbindertyp Nicht abgeschlossen/Nicht abgeschlossen
Abschirmungstyp FTP
Material der a&uf3eren Ummantelung LSZH, PVC
Mantelfarbe Grau
Erdungsdraht 40+0.01
Brandverhalten Raucharm, halogenfrei (LSZH)
Elektrische
Dampfung 33dB
Frequenz 250MHz
Leiterwiderstand Max. 88,30 Ohm/km bei 20 °C
Lange 500m
AulRendurchmesser 6.3mm
Isolatordurchmesser 1.08x2C
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CAT6-Kabel

Betriebsumgebungsspezifikationen

Einbautemperatur

Zulassungen

0 °C bis 60 °C.

Konformitat/Zertifizierung
Normen erfullt

Electrical Characteristics

2011/65/EU und 2015/863

IEC61156-6, TIA 568-C-2, EN50288, ISO/IEC
11801:2011, IEC60332-1, IEC61034, IEC60754

5 Drain wire

1.Conductor

2 Insulation
3. Filler

4 Mylar

6 Al-Pet

7 .Jackst

Performance
Frequency  Aftenuation  NEXT RL Return Loss
(MHz) (dB) (dB) {dB) (dB)
1.00 210 75.30 7230 20.00
4.00 3.80 66.30 63.30 23.00
10.00 6.00 60.30 57.30 25.00
16.00 T.60 57.20 .20 25.00
31.25 10.70 52.90 4990 2360
62.50 15.50 48.40 4540 2150
100.00 19.90 45.30 4230 2010
250.00 33.00 39.30 36.30 17.30
Frequency ELFEXT PSELFEXT
(MHz) (dB) (dB)
1.00 68.00 65.00
4.00 56.00 53.00
10.00 48.00 45.00
16.00 43.90 4090
.25 38.10 3510
62.50 32.10 29.10
100.00 28.00 25.00
250.00 20.00 17.00
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