SIEMENS

Datenblatt 3RR2141-1AA30

Uberwachungsrelais, anbaubar an Schiitz 3RT2, BaugréRe S00
Basic, analog einstellbar Scheinstromiiberwachung 1,6-16 A, 20-400
Hz, 2-phasig Versorgung 24 V AC/DC 1 Wechsler Uberwachung auf
Stromiber- und Unterschreitung Phasenausfall, Drahtbruch mit oder
ohne Fehlerspeicher Anlaufverzégerung 0-60 s
Storspitzenausblendung 0-30 s Schalthysterese 6%
Schraubanschlusstechnik

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Uberwachungsrelais
Ausfiihrung des Produkts analog einstellbar, 2-phasige Stromiiberwachung
Produkttyp-Bezeichnung 3RR2
Baugréfie des Schiitzes kombinierbar S00
firmenspezifisch
Betriebsscheinleistung Bemessungswert 4 V-A
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 kV
Schutzart IP

e frontseitig 1P20

® der Anschlussklemme 1P20
Schockfestigkeit 15g /11 ms
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)

® typisch 10 000 000
elekirische Lebensdauer (Schaltspiele)

® bei AC-15 bei 230 V typisch 100 000
Referenzkennzeichen gemaR DIN 40719 erweitert K

gemaf IEC 204-2 gemaR IEC 750
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Referenzkennzeichen geman IEC 81346-2:2009 K

Referenzkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2 K
relative Wiederholgenauigkeit 2%
Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC
Versorgungsspannung 1 bei AC

® bei 50 Hz Bemessungswert 24V

® bei 60 Hz Bemessungswert 24V
Versorgungsspannung 1 bei DC Bemessungswert 24\

Versorgungsspannungsfrequenz
1 50 ... 60 Hz

Messkreis
Stromart zur Uberwachung AC

einstellbarer Ansprechwert Strom

o1 16..16 A

2 1,6..16 A
einstellbare Ansprechverzégerungszeit

® bei Anlauf 0..60s

® bei Grenzwertlber- oder unterschreitung 0..30s

Genauigkeit
Temperaturdrift je °C 0,1 %/°C

Kommunikation/ Protokoll
Protokoll wird unterstiitzt

® |O-Link-Protokoll Nein
Art der Spannungsversorgung via I0-Link Master Nein

Hilfsstromkreis
Anzahl der Wechsler

o fiir Hilfskontakte 1
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-15

e bei24V 3A

® bei 230 V 3A

® bei 400 V 3A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13

e bei24V 1A

® bei 125V 0,2A

® bei 250 V 0,1A
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemaR UL B300 / R300

Hauptstromkreis
Betriebsleistung

® Bemessungswert 25W
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Ausgange
Betriebsstrom bei 17 V minimal 5mA

Elektromagnetische Vertraglichkeit

EMV-Stéraussendung

® gemaR IEC 60947-1 Umgebung A (Industriebereich)
EMV-Storfestigkeit

e gemaB |IEC 60947-1 Umgebung A (Industriebereich)

Sicherheitsrelevante Kenngrofien
Beriihrungsschutz gegen elektrischen Schlag fingersicher

Anschlisse/Klemmen

Produktfunktion
e abnehmbare Klemme flir Hauptstromkreis Nein
® abnehmbare Klemme fiir Hilfs- und Ja

Steuerstromkreis
Ausfilhrung des elektrischen Anschlusses
o fir Hauptstromkreis Schraubanschluss
o fiir Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss
Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte

o fir Hauptkontakte

— eindréhtig 2x (0,5 ... 1,5 mm?), 2x (0,75 ... 2,5 mm?), 2x (1 ... 4 mm?)
— feindréhtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm3), 2x (0,75 ... 2,5 mm?)
® bei AWG-Leitungen fiir Hauptkontakte 1x 12, 2x (20 ... 14)
anschlielRbarer Leiterquerschnitt fiir Hauptkontakte
® eindréhtig oder mehrdréhtig 0,75 ... 4 mm?
e feindrahtig mit Aderendbearbeitung 0,5...2,5 mm?

Art der anschlieRbaren Leiterquerschnitte

o fiir Hilfskontakte

— eindréhtig 1x (0,5 ... 4 mm?), 2x (0,5 ... 2,5 mm?)
— feindréhtig mit Aderendbearbeitung 1x (0,5 ... 2,5 mm?), 2x (0,5 ... 1,5 mm?)
® bei AWG-Leitungen flr Hilfskontakte 2x (20 ... 14)
AWG-Nummer als kodierter anschlieRbarer
Leiterquerschnitt
e fiir Hauptkontakte 20...12
Anzugsdrehmoment
® bei Schraubanschluss 0,8...1,2Nm

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage beliebig
Befestigungsart Direktanbau
Hohe 79 mm
Breite 45 mm
Tiefe 80 mm
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einzuhaltender Abstand

® bei Reihenmontage
— vorwarts
— ruckwarts
— aufwarts
— abwarts
— seitwarts

® zu geerdeten Teilen
— vorwarts
— rlckwarts
— aufwarts
— seitwarts
— abwarts

® zu spannungsfuhrenden Teilen
— vorwarts
— rickwarts
— aufwarts
— abwarts

— seitwarts

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

0 mm

0 mm
0 mm
0 mm
6 mm

0 mm

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

6 mm

Umgebungsbedingungen
Aufstellungshdhe bei Hohe liber NN

® maximal

Approbationen/Zertifikate

2000 m

3RR2141-1AA30
Seite 4/7

07.06.2019

Anderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



allgemeine Produktzulassung EMV (Elektro-
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Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RR2141-1AA30

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlifb=3RR2141-1AA30

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RR2141-1AA30

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, .

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2141-1AA30&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=446&ci=4644&cao=4645
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RR2141-1AA30/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RR2141-1AA30
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RR2141-1AA30
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RR2141-1AA30
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2141-1AA30&lang=de
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