Luci macchina Eﬂg

CARATTERISTICH
E

Luce macchina a LED RS
PRO, 100 — 260 V c.a.

Lunghezza: 19"

Emette una luce
bianca brillante a
1560 lumen

Driver LED integrato

Lente rinforzata per
un'elevata resistenza
alle rotture

Il corpo in alluminio \ ‘@ —

funge anche da \ "o
dissipatore di calore

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare

un prezzo eccezionale.
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Luci macchina Eﬂg

DESCRIZIONE del

La striscia luminosa a LED RS PRO & fissa e offre un'efficace illuminazione, riducendo al minimo
I'affaticamento degli occhi durante attivita ad alta concentrazione e lavori di dettaglio. Possono
essere posizionate su macchine o in luoghi di lavoro per offrire un‘eccellente illuminazione nei punti
richiesti.

Specifiche generali

Tipo di lampada LED

Stile leggero Lineare fisso
Lampada in dotazione Si
Trasformatore integrato Si

Protezione montata No

Interruttore montato No

durata utile fino a 40.000 ore

Specifiche elettriche

Tipo di spina di rete Tipo C - connettore maschio Euro
Tensione nominale Da 100VAC a 240VAC
Wattaggio 24W

Livello di efficienza energetica UE A+

Numero di lampadine 12

Tonalita 5000K

Specifiche meccaniche

Lunghezza 522mm
Lunghezza del cavo 1,8m
Apertura del fascio 80°

Specifiche dell'ambiente operativo

Intervallo di temperatura Da -30°C a 60°C.
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Categoria di protezione

Classe IP *|P 67

Omologazioni

Conformita/certificazioni Certificato di conformita RoHS
Dichiarazioni
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