Produktdatenblatt

Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad
mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkorper

EAN 4047526126940
ID 847073
Zolltarifnummer 87169090

Gehéause: Serie LEX

Madeh\
Germany

¢ hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen

Drehkranzabdichtung

Rad: Serie PATH

samtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbesténdig
zweifache Kugellagerung im Drehkranz

minimales Drehkranzspiel, leichtgangiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die
spezielle dynamische Blickle-Vernietung

 lLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Harte 94 Shore A,

Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfarbungsfrei

» Radkdrper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

« sehr hohe chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive Medien
o Temperaturbestindigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte

Tragfahigkeit bei tiber +35 °C

Technische Daten:

Rad-0 (D)

Radbreite

Tragfahigkeit bei 4 km/h
Tragfahigkeit (statisch)
Lagerart

Gesamthohe (H)

Montageart

PlattengroBe
Schraublochentfernung
Schraubloch-@

Ausladung (F)
Temperaturbestindigkeit min
Temperaturbestandigkeit max
Belagsharte

Stiickgewicht

Spurlos
Kontaktverfarbungsfrei
Antistatisch

ESD

Elektrisch ableitend
Korrosionsbesténdig
Hitzebestéandig

Laufbelag hydrolysebestindig
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100 mm

32 mm

150 kg

375 kg
Gleitlager
125 mm
Anschraubplatte
100 x 85 mm
80 x 60 mm
9mm

35 mm
-25°C

70°C

94 Shore A
0,7 kg

X

Blickle

Belagshirte

94 Shore A
Rollwiderstand

sehr gut
VerschleiBresistenz

sehr gut

Bodenschonung/Fahrgerdusch
gut

12



Autoklaventauglich X
Waschmaschinentauglich X

Produktreferenzen

Zugehorige Bockrolle BX-PATH 100G Zugehorige Lenkrolle LEX-PATH 100G

Verwendetes Rad PATH 100/12G
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