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Trapano avvitatore a percussione 3 velocità 14,4V 3,0Ah Li-
ion 

• 3 funzioni: avvitatore, trapano, trapano a percussione  

• Velocità variabile  

• 3 velocità meccaniche  

• Reversibile  

• Mandrino autoserrante  

• Impugnatura ergonomica con rivestimento in softgrip  

• LED illuminazione zona di lavoro  

• Gancio per cintura  

 



 

 

Dati Tecnici 

Capacità foro: calcestruzzo Ø 14 mm 

 legno Ø 50 mm 

 metallo Ø 13 mm 

Velocità a vuoto:  I = 0÷300 g/min 

 II = 0÷600 g/min 

 III = 0÷1700 g/min 

Colpi al minuto:  I = 0÷4500 

 II = 0÷9000 

 III = 0÷25500 

Regolazioni di coppia:  16 posizioni 

Coppia max:  rigido 70 Nm 

 elastico 32 Nm 

Peso:  2,1 Kg 

 
Accessori in dotazione: 
2 batterie Li-ion 3,0 Ah, caricabatterie rapido (22min), impugnatura 
laterale, asta di profondità, valigetta 

 


