Zubehor fir Temperaturfthler

MERKMALE

*Thermoelementmater
ial vom Typ K mit
hoher Genauigkeit

» Geeignet zur
Uberwachung der
Luft- und
Gastemperatur

» Abgeschlossen mit
geformten
Ministeckern

Steckermontierte
Ruheluftsonde vom Typ K von
RS PRO (110 mm x 4 mm)

RS-Bestellnummer: 342-9050

RS Professionally Approved Products bieten lhnen Teile in
professioneller Qualitdt in allen Produktkategorien. Unsere
Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine
vergleichbare Qualitat wie die fihrenden Marken, ohne einen
Premiumpreis zu zahlen.

RS Components — Kaufen Sie dieses Produkt unter https://uk.rs-online.com/ Seite1/4



Zubehor fur Temperaturfihler |‘E]|

Produktbeschreibung

Diese Ruheluftsonde mit Thermoelement vom Typ K wird mit einer perforierten Spitze und einer
freiliegenden Thermoelementverbindung hergestellt. Dieses Design ermdglicht einen maximalen
Luftstrom Uber den Sensor. Es wird mit einem geformten Ministecker abgeschlossen.

Allgemeine Spezifikation

Serie
Sondentyp

Sondenspitzentyp

Sensorart
Mindesttemperaturmessung
Maximale Temperaturmessung
Reaktionszeit

Beste Genauigkeit
Genauigkeitsklasse
Steckertyp

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Anwendungen

Mechanische Spezifikationen

Sondendurchmesser
Sondenlange
Sondenhillenmaterial
Montageart
Prozessverbindung
Kabellange
Kabelisoliermaterial

RSPRO
Luft

Thermoelement-Ubergang durch perforierte Spitze
geschuitzt

Thermoelement Typ K

-100°C

750°C

0,1 Sek. (96 % des Wertes in Gasbewegung)
+1,5°C (£0,25%)

Klasse |

Ministecker

-100 bis 750°C

-30 bis 50°C

HVAC, Facility Management, Industrie

4mm
110mm
316SS
Handlich
N/A
N/A
N/A
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Schutzkategorie

IP-Bewertung Wasserdicht

Weitere Informationen

EAN 5060379946014
Zolltarifnummer 90259000

eCl@ss 32-12-03-90
UNSPSC- 41112219
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Ahnliche Produkte

Parameter 342-8990 434-2421 204-8393
Sondentyp Ruhige Luft Sich Ruhige Luft
bewegende
Luft
Sensorart Thermoelement | Thermoelement | Thermoelement

Typ K

Typ K

Typ K

Temperaturmessbereich

-100 bis 750°C

-100 bis 750°C

-100 bis 750°C

Reaktionszeit 0,1 Sek. (96 % | 0,1 Sek. (96 % | 0,1 Sek. (96 %
des Wertes in des Wertes in des Wertes auf
Gasbewegung) | Gasbewegung) | sauberem
Metall)
Steckertyp Ministecker Ministecker Ministecker
MalRe 110 x 4 mm 110 x 30 mm 110 x 4 mm
Montageart Handlich Handlich Handlich
Prozessverbindung N/A N/A N/A

Kabellange

2m Spiralkabel

2m Spiralkabel

1,2 m gerades
Kabel
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