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Conector enchuf. para cables - SF-7ES1N8A80DU - 1605602

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

Conector enchuf. para cables, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M23, nimero de polos: 4+3+PE, tipo de
contacto: Hembra, Conexion engastada, apantallado: si, rango de diametro de cable: 7,5 mm ... 14 mm

Sus ventajas

™ Proteccién CEM completa para soluciones de conexién fiables en el entorno industrial

¥ Conexion engastada: confeccion resistente a las vibraciones y la temperatura

M Uso flexible: conexion fiable del diametro de cable 7,5 mm ...

I Ejecuciones moldeadas por inyeccién con cables preconfeccionados en uno o ambos lados

Datos mercantiles

Unidad de embalaje

1 pcs

|| 82232"

EAN

6356
EAN 4046356182232
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 123,100 g
Numero de tarifa arancelaria 85366990
Pais de origen Alemania
Clave de venta ABRCBA

Datos técnicos

Generalidades

Observacion

Indicacién de pedido: Los contactos engastados 4 x @ 1 mm, 4 x & 2
mm deben pedirse por separado

Sistema de bloqueo

Bloqueo por tornillo

Codificacion

N

Tipo de conexién de contacto

Conexioén engastada

Tipo de los contactos Hembra
N.° polos 8
Diametro de contacto de contactos de potencia 2mm
Corriente nominal por contacto de potencia a 25°C 30A
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Datos técnicos

Generalidades

Diametro de contacto de contactos de sefales

1 mm

Corriente nominal por contacto de sefial a 25°C

9A

Entrada de cable

7,5mm ... 14 mm

Prensaestopas para carcasa Pg sin
Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -40°C ... 125°C
indice de proteccion P67

Material

Material de la carcasa

Piezas giratorias: aleacién cobre-zinc (CuZn), piezas de fundicién
prensada: zinc (GD-Zn)

Material de aislamiento PA 6.6
Material del anillo obturador y anillo térico FPM
Datos conforme a DIN EN 61984:2001

Altura max. de montaje 3000 m
Tension nominal/de servicio Contactos de potencia 630 V
Tension asignada transitoria Contactos de potencia 6 kV
Categoria de sobretensiones Contactos de potencia Il
Grado de suciedad Contactos de potencia 3
Tensiéon nominal/de servicio Contactos de sefiales 250V
Tension asignada transitoria Contactos de sefales 4 kV
Categoria de sobretensiones Contactos de sefales 1l
Grado de suciedad Contactos de sefales 3

Environmental Product Compliance

Lead 7439-92-1

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 afios
Encontrara informacion sobre las sustancias peligrosas en la
declaracioén del fabricante en la pestafia "Descargas”

Dibujos

Plano esquematico

Esquema de polos

Esquema de dimensiones
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Esquema de dimensiones
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Homologaciones
Homologaciones
UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized
Homologaciones Ex
Detalles de homologaciones
UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E153698-20041116
Tension nominal UN 600 V
Corriente nominal IN 27 A
mmzAWG/kcmil 12
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E153698-20041116
C
Tensiéon nominal UN 600 V
Corriente nominal IN 18 A
mm?AWG/kcmil 12

EAC [H[

B.01742
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