KNIPEX Quality — Made in Germany

Informazione prodotto

7112 200

KNIPEX CoBolt®
Tronchesi a doppia leva
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Art. No.
EAN
Esecuzione
Manici
peso
Dimensioni

Technische Attribute
Forma

Valori di taglio filo di media durezza
(diametro)

Valori di taglio filo duro (diametro)
Valori di taglio filo armonico (diametro)
Valori di taglio filo dolce (diametro)

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Utensile intelligente

7112 200

Con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo
armonico

Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a @ 5,2 mm
Capacita di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie
alla struttura dell’articolazione altamente efficace

Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
Capacita di taglio ottimizzata

Taglio di grosse sezioni facilitato mediante tagliente micro-strutturato
Con superficie di contatto sotto I'articolazione per la presa e
I'estrazione di fili metallici a partire dal & 1,0 mm

Con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata
senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto piu
pratico

Molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo
confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro

Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad
olio a gradini

4003773066859

bonderizzata

nera

rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata

395 g

200 x 62 x 30 mm

1
@ 5,2 mm

4,0 mm
@ 3,6 mm
@ 6 mm

21040302
EC002689
EC002689
AAC440c002
27111512
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https://youtu.be/zg0s3MPK-L8
https://youtu.be/MCPCEsxfLDw
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