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LOGO! AM2 RTD 扩展模块， SV：12/24V DC， 2AE-50...+200°/C Pt100/1000 ⽤
于徽标！8

安装⽅式/安装

安装 在帽形轨道 35 mm 上，2 个部件单元宽度

电源电压

额定值 (DC)

● DC 12 V 是; 10.8 V DC ⾄ 28.8 V DC

● DC 24 V 是; 10.8 V DC ⾄ 28.8 V DC

输⼊电流

耗⽤电流，典型值 30 mA

模拟输⼊

模拟输⼊端数量 2; 2 线或 3 线连接

输⼊范围

● 电压 否

● 电流 否

● 电阻温度计 是; ⽤于 PT100/PT1000 传感器

输⼊范围（额定值），电压

● 0 ⾄ +10 V 否

输⼊范围（额定值），电流

● 0 ⾄ 20 mA 否

输⼊范围（额定值），电阻温度计
● Pt 100 是

EMV

依据 EN 55 011 标准抑制⽆线电⼲扰辐射

● 极限值等级 B 适⽤于居⺠区中的应⽤ 是

防护等级和防护类别

防护等级 IP IP20

标准、许可、证书

CE 标记 是

CSA 许可 是

UL 许可 是

FM 许可 是

根据 IEC 61131 标准开发 是

船舶建造许可 是

环境要求

运⾏中的环境温度

● 最⼩值 0 °C; ES03 以上：-20 °C
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● 最⼤值 55 °C

尺⼨

宽度 35.5 mm

⾼度 90 mm

深度 58 mm
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