Hoja de caracteristicas del 19064

producto
Caracteristicas

Bobina de emision MX - OF - 230..415 V CA

Principal

Gama

Acti 9

Tipo de producto o componente

Nombre corto del dispositivo

Bobina de disparo en derivacién con contacto OC

MX + OF

Composicion de contactos de
sefalizacion

1C/A

[le] Corriente nominal de empleo

1Aen130V CC

2Aen<=48VCC
3Aat>=240V AC
6Aat<240VAC
6Aat<=24VAC

[Uc] tension de circuito de control 110...130 V DC
230...415 V CA 50/60 Hz

Pasos de 9 mm 4

Compatibilidad del producto NG125

Complementario
Compatibilidad de gama

Acti 9 Vigi NG125

Acti 9, estado 1 Acti 9 NG125LMA
Acti 9, estado 1 Acti 9 NG125NA
Acti 9, estado 1 Acti 9 NG125

[Ui] Tensién nominal de aislamiento

690 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-5-1

[Uimp] Resistencia a picos de tensién

8 kV acorde a EN/IEC 60947-5-1

Sefializaciones en local

Indicador de accién

Tipo de montaje Fijo

Soporte de montaje Carril DIN simétrico de 35 mm
Altura 106 mm

Anchura 33 mm

Profundidad 78 mm

Peso del producto 0.129 kg

Durabilidad eléctrica

10000 ciclos acorde a EN/IEC 60947-5-1

Conexiones - terminales

Terminal de placa 2 cable(s) 2,5 mm? Flexible
Terminal de placa 2 cable(s) 2,5 mm? rigido
Terminal de placa 1 cable(s) 0,5...2,5 mm? rigido

Terminal de placa 1 cable(s) 0,5...1,5 mm? Flexible
Terminal de placa 1 cable(s) 0,5...1,5 mm? flexible con terminal
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Terminal de placa 2 cable(s) 1,5 mm? flexible con terminal

Longitud de cable pelado para 10 mm
conectar bornas
Par de apriete 1 N.m

Entorno

Normas

EN/IEC 60947-5-1

Certificaciones de producto

ASEFA
ASTA
Kema
LCIE

Grado de proteccion IP

IP20 B acorde a EN/IEC 60947-5-1
IP4 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Grado de contaminacién

Categoria de sobretension

3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
1]

Tropicalizaciéon

2 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Humedad relativa

95 % en 55 °C

Temperatura ambiente de -25...60 °C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...85 °C
almacenamiento

Informacion Logistica

Pais de Origen Bélgica

Garantia contractual
Warranty period

18 months 18 months




