Moteurs c.c. Eﬂg

CARACTERISTIQU
ES

E(iélsgcot?;tr)llzgsﬂzsusnees MOteur C.C. de RS PFO, 5,75 W,
6 >15Vc.c, 64,2 gcm, 8768
Grande variété de tr/min, diametre d'axe de 2,31

tensions et de

couples de sortie mm

Fiable et de haute
qualité

Structure de noyau
en fer

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Moteurs c.c. Eﬂg

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Le moteur c.c. de RS Pro est une gamme de moteurs dotés d'une grande variété de moteurs haute
puissance, essentiels pour une variation de couple de vitesse, de vitesse de moteur et de tension.
Une construction durable garantit que I'application fonctionne sur un Haute norme

Caractéristiques

Vitesse de sortie 8768rpm
Couple de sortie maximum 64.2gcm
L Aspirateurs, Compresseurs d'air, séche-cheveux, outils
Applications . ;
électriques

Spécifications

Tension d'alimentation 6V- 15V

Puissance nominale 5.75W

Intensité nominale 758mA

Vitesse a vide 11370rmp

Courant avide 0.151A

Couple de blocage 360GCM

Courant de blocage 3,952A, Courant de blocage RE-360 a 12 V = 4,02A
Rendement maximal 61.94%
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Moteurs c.c. Eﬂg

Spécifications mécaniques

Diamétre de I'axe 2.31mm
Construction de noyau Noyau en fer
Dimensions 27,63 mm (@) x 32,5 mm
Longueur 32.5mm
Largeur 27.63mm
Poids 51g
Homologations
Conformité/certifications RoHS
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