Flachstecker Eﬂg

MERKMALE

Blauer, isolierter Kabelschuh
Ermoglicht
einfa(?hes Verbinden von RS PI'O, 6,3 X 0,8 mm

und Trennen von

zwei Drahten Flachsteckergrofe, 1,5 mm
bis 2,5 mm
Bietet eine sichere

und dauerhafte
elektrische

Verbindung

Lotfreie
Crimpverbindung

Zinnbeschichtung
far
Korrosionsbestandi
gkeit

Ausgezeichnete
Warmeleitfahigkeit

Professionelle Produkte von RS bhieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine hochwertige isolierte Crimp-Buchsenanschlussklemme von RS PRO, manchmal auch als
Buchse mit Schnelltrennung bezeichnet. Crimp-Buchsenanschlussklemmen sind eine Art
elektrische Kabelsteckverbinder, die im gesteckten Zustand mit einem Flachstecker (oder Stecker,
Schnelltrennung) eine schnelle und zuverlassige Verbindung zwischen zwei Kabeln bieten. Das
Gehause des Steckverbinders besteht aus verzinntem Messing. Die Zinnbeschichtung hat eine
ausgezeichnete Leitfahigkeit und ist zudem korrosionsbestandig.

Allgemeine Spezifikationen

Isolierung Nicht isoliert
Anschlussmethode Crimp
Kontaktbeschichtung Zinn
Kontaktwerkstoff Messing

Industrielle Steuerungssysteme; Industriemaschinen;
Kfz-Anwendungen; Kommunikationsgerate; Netzteile;

Anwendungen HLK; Haushaltsgerate einschlie3lich Geschirrspller,
Waschmaschinen und Trockner

Steckverbindertyp Flachstecker

Geschlecht Buchse

Mechanische Spezifikationen

Minimale DrahtgréRe 0.5mm?2
Maximale Drahtgrof3e 2mm2
Flachsteckergréile 6,3 mm x 0,8 mm
Minimale DrahtgroRe (AWG) 14AWG
Maximale DrahtgrofRe (AWG) 16AWG
Gesamtlange 19 mm
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ITEM NO. MATCHING DIMENSION inch{mm)
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0.260 0.283 0.748
o .832X.250
488-1235 0.8X6.35 6.6 7.2 19.0
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