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(1) SMA Fiche droite / doré

SHF4.2M 

: <1.25 (19dB)

:- 40°C / + 125°C

: DC - 18 GHz

: 50 Ohms

: 500

: 25mm

: 1.94dB

RADIALL
101 Rue Philibert Hoffmann

93116 ROSNY SOUS BOIS

FRANCE

REFERENCE : 
Edition :

Date :

R286300752
1

28/09/99

Référence : Indice : Date :CLIENT : RADIOSPARES

Connecteurs :

Câble :
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NOTICE TECHNIQUE
CORDON SHF

R.O.S. 

Pertes d'insertion 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Température maxi

Dimensions:mm
Echelle : NA

Bande de fréquence

Impédance caractéristique

Rayon de courbure statique 

Nom date modifications

MOTTU 28/09/99 Création

Ed

1

Département MICROCORD

Vérifié par:

Référence :

TYPE

Nombre de manoeuvres (connecteur)

50

1000±20

RADIALL
R286300752

Année/Semaine/N°Ordre

(2) SMA Fiche droite / doré 

(1) (2)

50

Rayon de courbure dynamique : 40mm

Poids : 50g

CONDITIONNEMENT: Sachet ZIP 230x320


