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RS Pro 黄铜高压球阀隔离阀 
RS 库存号： 784-5746 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 压紧接头尺寸 

 

• 易于使用， 

 

• 用于隔离水系统的一

部分 

 

• 材料：黄铜 

 

• 最大工作压力 12 
bar。 

特点 

产品说明  
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RS Pro 维修直阀， 15 x 15 mm ，适用于热水和冷水。此阀门可轻松安装到管道上，操作简单。此 
RS Pro 维修阀是控制水流量的极佳方法，用于未来的维修和更换。 

 

 

 

附件类型 压缩 
主体材料 黄铜 
压紧接头尺寸 15mm 
可与一起安全使用 水、 
类型 隔离阀 
应用 加热系统；水处理；液体流量控制 

 

     

 

连接大小  15mm 

重量 0.0785kg 
 

 

 

最大工作压力 16 bar 
       

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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