Gewindestifte und Stellschrauben E‘Elﬂg

MERKMALE

e Gewindestifte aus Verzinkter und transparenter

Stahl mit hoher

Zugfestigkeit der passivierter Stahl-Sechskant
Gutekl 8.8
I M8 x 30 mm Stellschraube

Verzinkt

Kann mit Muttern
oder in einer
Gewindebohrung
verwendet werden

, /% ‘

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
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Gewindestifte und Stellschrauben Eﬂg

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fiuhrenden Marken, ohne einen
Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese hochwertigen Innensechskant-Stellschrauben der bewéhrten Marke RS Pro sind ideal fur
viele Anwendungen. Die Innensechskant-Stellschrauben der Guteklasse 8.8 sind ein Vollgewinde-
Befestigungselement fir eine zuverlassige Befestigung mit einer Mutter der entsprechenden Grole.
Die Innensechskant-Stellschrauben werden verwendet, um viele Arten von Materialien miteinander
zu verbinden, und sind fuir den Einsatz in trockenen Innenraumen geeignet.

Allgemeine
GewindegrofRle M10
Werkstoff Stahl
Oberflache Klar passiviert, Zink
Schraubenausfihrung Stellschraube
Kopfform Sechskant
Antriebstyp Sechskant
Korrosionsbestandig Ja
Anwendung Maschinen, Holzarbeiten, Bauwesen
Lange 30mm

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung RoHS-konform
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Gewindestifte und Stellschrauben
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Please view our full range listing below
RS Stock No Size Stack No Size RS Stock No Size RS Stock No Size
525773 4x6 527448 5x 30 9172858 6 = 80 §172895 &ExT5
525788 4 %10 9172823 §x35 9172867 6x90 8172898 8 x 80
525795 4x12 9172826 5x40 9172860 6 x 100 9172802 8x80
525802 4x16 9172839 5x 60 9172864 Bx10 9172902 8 x 100
527410 4 %20 525868 6% 16 537482 Bx12 9172805 8 x 150
B27426 4 %25 525874 6 %20 527505 Bx20 9172808 10 x 12
9172804 4 %30 525880 6 x 25 527511 Bx25 527556 10 % 16
9172808 4x35 527454 6 x 30 527827 B x 30 527561 10 x 20
172817 4 x 40 Q172836 6 x 35 O1T2873 B x 35 527577 10 %25
9172810 4 x 50 527460 6 x40 527533 B x40 527583 10 % 30
525818 5x8 9172845 Gx45 9172876 Bx 45 9172918 10 x 35
9172814 Sx 10 527476 6 x50 527549 B x 50 527505 10 % 40
525824 5x12 9172848 6 % 60 9172870 Bx55 9172011 10 x 45
525830 5x16 172842 6 ¥ 65 9172889 B x 60 527606 10 x 50
525846 5% 20 9172851 Gx70 9172882 B x 65 8172015 10 x 55
527432 5% 25 9172854 6x75 9172886 Bx70 276207 10 x 60
Cont'd....
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Gewindestifte und Stellschrauben

All Fully Threaded

RS Stock Mo Siza
9172924 10 x 65
276213 10x 70
1720927 10x 75
9172921 10 x 80
9172933 10 x 100
9172937 10x 120
91720946 10 x 130
9172945 10 x 150
91720943 12 x 16
530157 12x20
530163 12x25
530179 12 x 30
9172052 12 x 35
530185 12 x40
9172955 12 x 45
9172955 12 x 45
530191 12 x 50
9172959 12 x 55
530208 12 x &0
9172968 12 x 65
276228 12x70
9172961 12x75
276235 12 x 80
9172965 12x 80
9172974 12 x 100
91T2977 12x120

RS Stock Mo Size
8172971 12x130
S172980 12x 150
S1T72983 12 x 160
S172987 12 x 200
S172996 14 x 30
9172983 14 x 40
8173006 14 x 45
8173009 14 x 50
S173003 14 x 60
8173012 14 x 70
8173015 14 x 80
8173019 14 x 100
278241 16 x 30
276257 16 x 35
276263 16 x 40
276263 16 x 40
276279 16 x 45
276285 16 x 50
89173021 16 x 55
27e2a 16 x 60
9173025 16 x 65
276308 16x 70
9173034 16x 75
276314 16 x 80
9173037 16 x 90
8173031 16 x 100

RS Stock No Size
8173040 16 x 120
8173047 16 x 140
8173056 16 x 150
8173059 16 x 180
8173053 16 x 200
8173062 20 x 30
276320 20 x40
276336 20 x 50
276342 20 x 60
8173065 20 x 65
276358 20x 70
276364 20 x 80
8173069 20 x90
2763T0 20 x 100
8173078 20 x 120
8173078 20 x 120
8173071 20 x 130
8173075 20 x 150
1933376 24 x50
1933378 24 x 60
1933379 24 x 80
1933380 24 x 90
1933381 24 x 100
1933382 30 x 80
1833384 30 x 90
1933385 30 x 100
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